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Nové kryty Weidmdiiller RockStar® IP 65 EMV jsou ide-
alni pro pouziti v téch nejdrsnéjsSich podminkach prostredi
a poskytuji ochranu pred elektromagnetickym ruSenim.
Tézky konektor se sklada z konektorové vlozky a ochran-
ného krytu. Nové plastové popruhy se snadno zamykaji

a Ize je kdykoliv vyménit. VSechny kryty RockStar® spo-
le¢nosti Weidmiiller jsou vyrobeny z vysoce kvalitniho tla-
kové litého hliniku. Proto jsou odolné proti narazu a korozi,
ale zaroven kompaktni a lehké.

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 3, Stupen kryti:
IP65, v zapojeném stavu, Kabelovy vstup shora,
Pouzdro zastréky, Koncovéa uzamykaci svorka, dolni
strana, vysoky, Velikost kabelovych vstupd: M 32

Cislo objednavky 2543970000

Typ HDC 16D TOLU 1M32G EMC
GTIN (EAN) 4050118648706

MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 23.03.2026 12:56:22 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaéleni e
i { —
cm § e
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E92202

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 60 mm Hloubka (v palcich) 2.3622 inch
Vyska 72 mm Vyska (v palcich) 2.8346 inch
Sitka 43 mm Sitka (v palcich) 1.6929 inch
Cista hmotnost 164 g

Teploty

Mezni teplota -40°C...125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Chemicka odolnost Latka Hydraulicky olej
Chemicka odolnost Odolné
Latka Benzin
Chemicka odolnost Odolné
Latka uv
Chemicka odolnost Odolné
Latka Ozén
Chemicka odolnost Odolné
Obecné udaje
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Provedeni povrchu Praskové lakovani

Stupen kryti

IP65, v zapojeném stavu

Rozméry

Kabelovy vstup se zavitem

Verze

Velikost kabelovych vstup( M 32 Horni ¢ast/dolni ¢ast/vicko horni ¢ast

Kryt bez krytu Pocet kabelovych vstup( nahofe 1

Pocet kabelovych vstupl ze strany 0 Design pouzdra Kabelovy vstup shora,

Pouzdro zastréky

Design zajistovaciho systému Koncova uzamykaci svorka,  Design vysoky
dolni strana
Instalaéni velikost 3 Kabelovy vstup se zavitem
Typ Zastrcka Verze svorky Koncova uzamykaci svorka
Tésnéni FPM Vnitini zavit M 32
Barva (RAL) RAL 9011 BG 3
Vhodné pro systém ModuPlug® Ano

Datum vytvoreni 23.03.2026 12:56:22 MEZ
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Mosazna EMC kabelova vyvodka 1. generace

Q.

Vseobecné objednaci udaje

Zvysujici se citlivost elektronickych soucastek a zvysujici
se frekvence elektromagnetického ruseni vyzaduji, aby
kabelové prichodky hraly dulezitou roli v konceptu
stinéni systému. Tento typ kabelovych prichodek EMC je
vyroben pro stinéni proti ruSivym frekvencim s pfipojenim
stinéni 360°. Ru¢né vkladané tésnéni poskytuje vynikajici
drzeni a odlehceni tahu kabelu, navic kabelova prichodka
spliuje mechanické pozadavky normy EN 62444, Diky
patentované konstrukci bude mozna velmi snadné a
rychld montaz.

Typ VG M32-MS 1/EMV Verze
Cislo 1909530000 VG EMV GEN 1 (EMC kabelovéa prachodka s upinacim tfrmenem),
objednavky

Kabelové t&snéni, rovny, M 32, 8, OD min. 15-0D max. 21 mm, IP68

GTIN (EAN) 4032248536450 -5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovana

MnozZstvi 10 ST

Mosazna EMC kabelova vyvodka 4. generace

@

Vseobecné objednaci udaje

Zvysujici se citlivost elektronickych soucéastek a zvySujici
se frekvence elektromagnetického ruseni vyZaduiji, aby
kabelové prichodky hraly dualezitou roli v konceptu
stinéni systému. Tento typ kabelovych prichodek EMC je
vyroben pro stinéni proti ruSivym frekvencim s pfipojenim
stinéni 360°. Ru¢né vkladané tésnéni poskytuje vynikajici
drzeni a odlehcéeni tahu kabelu, navic kabelova prichodka
spliiuje mechanické pozadavky normy EN 62444 Diky
patentované konstrukci bude mozna velmi snadné a
rychld montaz.

Typ VG M32 EMV-4 MS 16-25 Verze

Cislo 2435180000 VG EMV GEN 4 (EMC kabelovéa prachodka s upinacim tfrmenem),
objednavky Kabelové tésnéni, rovny, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54,
GTIN (EAN) 4050118446937 IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovana

MnozZstvi 10 ST

Datum vytvoreni 23.03.2026 12:56:22 MEZ
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Velikost 3 (06B/16D)

Nové kryty Weidmiiller RockStar® IP 65 EMV jsou
idedlIni pro pouziti v téch nejdrsnéjSich podminkach
prostrfedi a poskytuji ochranu pred elektromagnetickym
ruSenim. Tézky konektor se sklada z konektorové
vlozky a ochranného krytu. Nové plastové popruhy

se snadno zamykaiji a Ize je kdykoliv vyménit. VSechny
kryty RockStar® spolecnosti Weidmiiller jsou vyrobeny
z vysoce kvalitniho tlakové litého hliniku. Proto jsou
odolné proti narazu a korozi, ale zaroven kompaktni

a lehké.
Vseobecné objednaci udaje
Typ HDC 06B ALU EMC Verze
Cislo 2542230000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Pfepazkovy kryt, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,
GTIN (EAN) 4050118648720 Vyménna koncova uzamykaci svorka, , Velikost kabelovych vstupa:
Mnozstvi 18T none
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