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Inteligentni feSeni kabelaZze vdm mohou usetfit cenny cas
i penize.

Modularni systém FieldPower® obsahuje to pravé feSeni
pro kazdy ukol kabelaze.

Skladaci tésnéni pro pouziti prefabrikovanych kabel(
Tésnéni k dispozici s pripojovacim zavitem M16 a M20
Mozna integrace provoznich a signalizacnich zafizeni do
tésnéni

Vseobecné objednaci udaje

Verze Tésnici vlozka Field Power®, Tésnéni s pfipojova-
cim zavitem, IP65, s odpovidajicim krytu, EPDM

Cislo objednavky 2545550000

Typ DG M20 PT6

GTIN (EAN) 4050118555530

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 24.03.2026 12:23:03 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaéleni
e(UL)us
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E256877
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 19.5 mm Hloubka (v palcich) 0.7677 inch
Vyska 33.8 mm Vyska (v palcich) 1.3307 inch
Sitka 46.7 mm Sitka (v palcich) 1.8386 inch
Cista hmotnost 20.77 g
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..85°C Provozni teplota -40 °C...85 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné udaje
Zakladni material EPDM Silikon Ne
Barevny céerna Design Tésnéni s pfipojovacim
zavitem
Stupen kryti IP65, s odpovidajicim krytu  Klasifikace hoflavosti UL 94 HB
Poloha pfi montazi, poznamka k instalaci ve slotu tésnéni Vnitini zavit M 20
FieldPower®
Verze Zavitovy adaptér M20
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15
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Verze IP68

Kromé rozsahlé palety krytli nabizi spolecnost Weidmiiller
fadu kabelovych prichodek pro Sirokou skalu aplikaci.
Kabelové prichodky z mosazi, plastu a nerezové oceli
splniuji nejraznéjsi tfidy ochrany IP, aby byly vhodné pro
jakykoliv prmyslovy kryt.

T O V zavislosti na fadé kabelovych prichodek a jejich pouziti
jsou kabelové prichodky schvéaleny a testovany podle
norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ VG M20-1/K68 Verze

Cislo 1772300000 VG K (standardni plastova kabelova prichodka), Kabelové t&snéni,
objednavky rovny, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN) 4032248129966 IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

MnozZstvi 50 ST

IE upeviiovaci nastroj

Instalacni nastroj pomaha utahnout pojistnou matici pfi
montazi priruby verze 04.

Poznamky:

e Standardni nastroj

¢ z tvrdého plastu

Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-FISP-V4 Verze
Cislo 9204370000 Mounting tool
objednavky

GTIN (EAN) 4032248660780
MnozZstvi 2ST

Verze IP68

Kromé rozsahlé palety krytd nabizi spoleénost Weidmiuiller
fadu kabelovych prichodek pro Sirokou $kalu aplikaci.

é |~ Kabelové prachodky z mosazi, plastu a nerezové oceli
(/(/// <. splniuji nejraznéjsi tiidy ochrany IP, aby byly vhodné pro
\% =/ jakykoliv primyslovy kryt.

e o V zavislosti na fadé kabelovych prichodek a jejich pouzZiti
jsou kabelové prichodky schvéleny a testovany podle
norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ VG M20-K 68 Verze
Cislo 2811470000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675292227
Mnozstvi 50 ST

VG K (standardni plastova kabelova priichodka), Kabelové tésnéni,
rovny, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67,
IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

Kontakt

K pfipojeni na strané zafizeni kabelaZze snimac / akénich
¢lentl je zapotiebi riznych vestavénych konektortd. Jsou k
dispozici ve verzich M12, M8 a Mb.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAIE-7/8-5-5-0.2U-M20 Verze
Cislo 1471490000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118278729
Mnozstvi 1ST

Vestavéné zastréky, 7/8", pin, rovny, Montazni zavit: M 20, Pocet polh:
5, Délka vlakna / kabelu: 0.2 m

Patice

K pfipojeni na strané zafizeni kabelaze snimac( / akénich
¢lent je zapotiebi riznych vestavénych konektortd. Jsou k
dispozici ve verzich M12, M8 a Mb5.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20 Verze
Cislo 1398710000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118200607
Mnozstvi 1ST

Vestavéné zastrcky, 7/8", Zasuvka, rovna, Montézni zavit: M 20, Pocet
pola: 5, Délka vlakna / kabelu: 0.2 m
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