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Dotykové panely u-view Eco od spolec¢nosti Weidmiiller
nabizeji vynikajici kvalitu obrazu a lze je pouzit ve vét-
$iné primyslovych prostredi. V portfoliu jsou rizné veli-
kosti obrazovek od 4,3" do 10,1" a rezistivni dotykové
displeje. VSechny panely jsou vybaveny opera¢nim sys-
témem Linux a prohlizeéem podporujicim HTML5 a jsou
optimalizovany pro webové aplikace diky rezimu integro-
vaného kiosku a jejich jednoduché konfiguraci. Diky tomu
jsou dokonalym feSenim pro webové vizualizace a umoz-
nuji pristup k rznym webovym serveriim, jako jsou u-OS,
u-create PROCON-WEB, u-control web a mnoho dalSich.
Panely maji mimoradné plochy design s pramyslovym
krytem IP66.

Vseobecné objednaci udaje

Verze web-compatible touch panel, Display size 10.1",
resistive, Front protection IP66

Cislo objednavky 2555790000

Typ UV66-ECO-10-RES-W

GTIN (EAN) 4050118566154

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 23.12.2025 06:52:53 MEZ
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Schvaleni

[H us

LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E512053
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 36.8 mm Hloubka (v palcich) 1.4488 inch
Vyska 190 mm Vyska (v palcich) 7.4803 inch
Sitka 268 mm Sitka (v palcich) 10.5512 inch
Tloustka stény, min. 2 mm Tloustka stény, max. 6 mm
Cista hmotnost 882 g
Teploty
Skladovaci teplota -20°C..+85°C Provozni teplota 0°C..+50°C

Vihkost

Relativni vihkost 10 - 95
%, nekondenzujici

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP

c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f5 13fc6ba7f

Systémova data

Pamét (RAM)

1GB

Operacni systém

Linux + Browser (HTMLD5)

Rozhrani za 1x Ethernet 10/100 MBit/  Procesor Dual Core ARM® Cortex®-

s (RJ45) A9, 1 GHz, (GPU 2D / GPU
3D support)

Pamét (flash) 4 GB

Vybaveni

Velikost 10.1" Rozliseni 1024 x 600

Pocet zobrazitelnych barev 16 M Svételnost 400 cd/m?2

Dotykovéa obrazovka odporovy Displej materialu Plast

Uhel (vertikalni) Top: 70° / Bottom: 70° Material rAmu Plast

Obecné udaje

Stupen kryti IP66

Operacni systém Linux + Browser (HTML5)

Rozsah napéjeciho napéti Typ napéti DC
Napéti, min. 204V
Napéti, max. 27.6V

Napéajeci napéti 24V DC

MTBF bez LCD 72.25a

MTBF s LCD 529 a

Datum vytvoreni 23.12.2025 06:52:53 MEZ
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC001412 ETIM 9.0 EC001412
ETIM 10.0 EC001412 ECLASS 14.0 27-33-02-01
ECLASS 15.0 27-33-02-01
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MaBe (mm) / Dimensions (mm)

4

LCD A B c

UV66-ECO-4-RES-W 43" 126 95 | 266

UV66-ECO-7-RES-W ™ 192 | 144 | 259

UV66-ECO-10-RES-W | 10.1" 272 | 194 | 28

o o|o| o

LCD  E(mm) | F (mm)

UV66-ECO-4-RES-W 4.3" 1 80

UV66-ECO-7-RES-W ra 175 127

noniageaostanae / miountung aistances

nd ADVANCED

6-ADV-7-CAP-W.

|

Display size

4- 43"

frame 7- T
stic frame 10-10,1°
15-15,6°
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