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Obrazek vyrobku

Nastavitelné kfizové propojky

Zvyseni flexibility vaSich kfizovych propojek. Propojka

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umoznuje indi-

vidudlni nastaveni propojeni s poétem az 51 pélt. Maxi-

malni pocet pfipojitelnych pdll byl zvySen na 32 pola.

Material pasky lIze zkratit na pozadovanou délku velice

snadno. Kfizové konektory maiji presvédcivé vlastnosti

diky snadné manipulaci a viditelnosti a diky jejich univer-

zalnim mozZnostem pfripojeni. Pfidavna vyztuha pfedchazi

deformaci pruziny béhem montaze.

¢ Individualné nastavitelné kfizové propojky s pocétem az
51 polu

¢ Pfridavna lista pro vylouceni deformace pruziny

¢ Roz$ifena propojka - moznost az 32 pdli

¢ Odolnost proti otfesim

RoHS

Vseobecné objednaci udaje

Verze TERMSERIES, Spojovaci konektor
Cislo objednavky 2556430000

Typ TCC 6.4/2 BL

GTIN (EAN) 4050118566949

Mnozstvi 10 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 4.8 mm Hloubka (v palcich) 0.189 inch
Vyska 13.1T mm Vyska (v palcich) 0.5157 inch
Sitka 9.8 mm Sitka (v palcich) 0.3858 inch
Cista hmotnost 0.37¢g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota -40 °C...60 °C
Provozni teplota
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Udaje o propojeni
Jmenovité napéti 300V Jmenovity proud 175 A
Izolace Ano Dotykovéa ochrana Ano
Barevny Modra Pocet propojenych svorkovnic 2
Pocet pola 2 Rozte¢ v mm (P) 6.40 mm
Typ montaze Zapojeno Verze nelze zkratit na urcitou
délku

Jmenovité udaje UL
Jmenovity proud (UL) 10 A
Obecné udaje
Verze nelze zkratit na urcitou délku
Barevny Modra
Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Kryt

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napéti 300V
Data pFipojeni
Rozte¢ v mm (P) 6.40 mm
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Dimensional drawing
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Rtlizné
Type code TERMSERIES accessories
I
T TERMSERIES'J OR Orange
| Interface BL Blue
c Cross RD Red
w Partition plate BK Black
X na.
F10 Flat connector 10-poles
A Adapter F20 Flat connector 20-pales
C Connection 158 SUBD 15 pole Sub-D connector
P PUSH IN R3.2 3.2 mm width
S Srew 6.4/2 6.4 mm grid 2-poles
z Tension 6.4/10 6.4 mm grid 10-poles
6.4/51 6.4 mm grid 51-poles
12.8/26 12.8 mm grid 26-poles
L Large
(for 12.8 mm sockets)
TXS/TXZ All shapes
Supply Supply terminal

Kédy typl
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Nastroje na Fezani

Vseobecné objednaci udaje

Rezaci nastroje na vodiée s vnéj$im priimérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciélni tvar Cepele umoznuje
fezani médénych a hlinikovych vodi¢l bez roztfepeni a

s pouzitim minimalni fyzické namahy. Rezné nastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Typ KT 14 Verze

Cislo 1157820000 Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoru&nimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4032248945344

MnozZstvi 1ST

Rezaci a vrubovaci nastroje pro propojky

Vseobecné objednaci udaje

¢ pro propojky spole¢nosti Wedimiiller fady Z
e pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
* pro okno na propojeni svorky WSI 6

Typ KT zQVv Verze

Cislo 9002170000 Cutting tool for one-hand operation
objednavky

GTIN (EAN) 4032248291670

MnozZstvi 18T

Typ WAW 1 NEUTRAL Verze

Cislo 9004500000 Miscellaneous tools

objednavky

GTIN (EAN) 4008190053925

Mnozstvi 1ST
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