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USB jako spolehlivé datové rozhrani pro vase zafizeni v

pramyslovém pouziti. Vzhledem k mnoha vyhodam se

zasuvky USB vzdy nejvice pouzivaji v elektrotechnickém

pramyslu.

Rozsahlé portfolio komponent USB-A, -B - C a -Micro

umoznuje navrhovat zafizeni s rychlosti az 10 Gbit/s s

ohledem na budoucnost. Nase zasuvky USB PCB podpo-

ruji robustni standardy USB 2.0, 3.0 a 3.1 pro rychly a

snadny prenos dat.

Jednotlivé konektory splfiuji pozadavky na vysokou odol-

nost a nabizeji spolehlivé pripojeni.

¢ AZ 10,000 cyklt zapojovani

* Procesy pajeni THT, THR nebo SMD

¢ K dispozici v provedeni 180° (vertikalni/vzpfimené)
nebo 90° (horizontalni/ploché)

¢ Baleno na podnosu (TY) nebo na roli (pas na civce, RL)

¢ VVyztuzeno vrstvou zlata pro lepsi ochranu proti korozi

e Zasuvky USB 3.1 podporuji rychlost prenosu dat 10
Gbit/s pro rychly pfenos dat.

e Zasuvky USB-C umoznuji bezchybné zapojeni diky
symetrickému designu.

* Robustni feSeni plug & play - pfipojujte a odpojujte bez
vypnuti nebo restartovani systému

Vseobecné objednaci udaje

Verze Data OMNIMATE - konektor USB, Zasuvny konek-
tor PCB plug in, USB 2.0, Typ A, 480 Mbps, Pfi-
pojeni pajenim pfetavenim prichozim otvorem,
90°, Cykly zapojovani: 2 1500, Podet polu: 4, PBT,
Pozlaceny nikl, Zasobnik (ru¢ni montaz)

Cislo objednavky 2563710000

Typ USB2.0AT1H 2.5N4 TY BK
GTIN (EAN) 4050118572322
Mnozstvi 100 items

Baleni Zasobnik (ruéni montaz)

Datum vytvoreni 03.11.2025 09:48:07 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2563710000

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

Datovy list

USB2.0AT1H 2.5N4 TY BK

www.weidmueller.com

Technické udaje

Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 14 mm Hloubka (v palcich) 0.5512 inch
Vyska 9.74 mm Vyska (v palcich) 0.3835 inch
Nejvyssi nebo nejnizsi verze 6.9 mm Sitka 14.5 mm
Sitka (v palcich) 0.5709 inch Cistd hmotnost Og
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Baleni
Baleni Zasobnik (ruéni montaz) Délka VPE 250.00 mm
Sitka VPE 199.00 mm Vyska VPE 19.00 mm
Specifikace systému
Pocet polu 4 LED Ne
Péajeci kolik, délka (1) 2.84 mm Montaz na PCB desku Pfipojeni pajenim
pfetavenim prichozim
otvorem
Roztec v palcich (P) 0.079" Material stinéni Mosaz
Stinéni ano Bo¢ni ukonceni, charakteristické Pajena pfiruba
Zasuvna sila / pol, max. 35N Pfenosova rychlost 480 Mbps
Pocet pajenych kolikd na pol 1 Typ ptipojeni Pajené pripojeni
Skupina produktt Data OMNIMATE - Rozte¢ v mm (P) 2.00 mm
konektor USB
Stupen kryti IP20 Cykly zapojovani = 1500
Vystupni tvarovka 90° Plocha stinéni poniklované
Stinéni zadné Kategorie vykonu 480 Mbps
Proces pajeni Manualni pajeni, Pajeni Tazna sila / pdl, min. 10.00 N
vinou
Rozméry pajecich pinl Osmiuhly Tolerance rozmisténi pajecich pind +0,1T mm
Elektrické vlastnosti
Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt 500V AC Odpor izolace = 1000 MQ
Jmenovité napéti 30V Jmenovity proud 1,56 A pfi 260V AC
Udaje o materialu
Izola¢ni material PBT Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izolaéniho materialu 1]
Komparativni index sledovani (CTI) =500 Odpor izolace = 1000 MQ
Moisture Level (MSL) Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Contact base material Fosforovy bronz Material kontaktu Slitina

Povrch kontaktu

Pozlaceny nikl

Struktura vrstev kontaktu konektoru

30..80 " Ni/ = 30 " Au

Skladovaci teplota, min.

-20°C

Skladovaci teplota, max.

60 °C

Provozni teplota, min.

-40 °C

Provozni teplota, max.

85°C
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Poznamky

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02 ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01 ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01 ECLASS 15.0 27-46-02-01
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BON
’7 Colour / Special Option
Packaging
Contact surface thickness
Solder Pin length

Direction

blue (plastic)

black (slastc)

white {plastic)

custom 2ad product

Tray i box (wanual acsombly)

Tope on Reci (sutomoted asserbiy)

Tubs

1= 3 2= 6y, 5 = 15u°, 4= 304", 5= 50y°

o use

32 mm
16mm
sun

Horizontal (80°, side catrv)
Horimntsl, Upright 90*
Wertical [ 1807, top entry)
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Number of Ports 1Por

1:41;..  multi ports about sach other, Multilevel

Thiough Hole Raflow - THR
Soldaring pracess Wave or Hatiow soldanng
Surfaca Mount Technology - SMT

Soldering process: Reflow soiderng
Thicugh Hole Technology - THF

Soldering process Wave

N

Assembly on PCB
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Type / Performance 208 USB2.0Tyse A
3.0A USE 3.0 Type A
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