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Obrazek vyrobku

Pojistkové svorkovnice a komponentni svorkovnice umoz-
nuji integraci ochrannych a funkénich prvka pfimo do
svorkovnice. Pojistkové svorkovnice obsahuji vestavéné
drzaky pojistek, které spolehlivé chrani elektrické obvody
pred pretizenim - idedlni pro Fidici a distribu¢ni systémy.
Komponentni svorkovnice umoznuji integraci elektronic-
kych soucastek, jako jsou diody, rezistory nebo LED diody,
pfimo do kabelaze. To umoZiuje prostorové Uspornou a
prehlednou implementaci spinacich funkci a oddéleni sig-
nald. Oba typy svorkovnic zajistuji vyssi bezpecnost, snad-
nou udrzbu a kompaktni, funkéné orientovanou instalaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka pojistky, Sroubové piipojeni, erna, 4 mm2,
6.3 A, 70V, Pocet pfipojeni: 2, Poéet arovni: 1, TS
35

Cislo objednavky 2564360000

Typ WSI 4/LD 30-70V AC/DC

GTIN (EAN) 4050118581577

MnozZstvi 50 items

RoHS

Vnm-um
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Osvédcéeni
Schvaleni
UK
AL " IECEx ca
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 42.5 mm Hloubka (v palcich) 1.6732 inch
Vyska 50.7 mm Vyska (v palcich) 1.9961 inch
Sitka 8 mm Sitka (v palcich) 0.315 inch
Cist4 hmotnost 6.46 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni, Izolator ~ Nutna koncova deska Ne
pojistky, s LED, zaviené
Pocet potencialt 1 Pocet Urovni 1
Pocet svérnych bodu na Groven 2 Pocet polu na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosné lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje hodnoceni IECEx/ATEX
C. osvédéeni (ATEX) DEMKO 14ATEX1389U C. osvédéeni (IECEX) IECEXUL14.0097U
Proud (ATEX) 6.3 A Prafez vodiGe max. (ATEX) 4 mm?2
Proud (IECEX) 6.3 A Prafez vodiGe max. (IECEX) 4 mm?2
Znaceni EN 60079-7 Ex ecll C Ge Ex 2014/34/EU znacka 113G
l'ldaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny cerna
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
Typ montaze Prichytka
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Data hodnoceni

Jmenovity prirez 4 mm?2 Jmenovité napéti 70V

Jmenovité napéti k sousedni svorce 500V Jmenovité DC napéti 70V

Jmenovity proud 6.3A Proud pfi maximu vodi¢ 6.3A

Standardy IEC 60947-7-3 Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1T mQ

Ztrata vykonu v souladu s normou IEC ~ 1.02 W

60947-7-x

UL data hodnoceni

Prirez vodiCe propojeni z vyroby max. 12 AWG C. osvédéeni (cURus) E60693

(cURus)

Prafez vodice propojeni v terénu min. 30 AWG Prafez vodice propojeni z vyroby min. 30 AWG

(cURus) (cURus)

Prafez vodice propojeni v terénu max. 12 AWG

(cURus)

Vodiée k upevnéni (dals§i pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Sroubové pfipojeni

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3 Prarez propojeni AWG, max. AWG 12

Smér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 0.4 Nm

Utahovaci moment, min. 0.4 Nm Délka odizolovani 8 mm

Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni Typ ptipojeni Sroubové pfipojeni

Pocet pfipojeni 2 Upinaci rozsah, max. 4 mm?2

Upinaci rozsah, min. 0.5 mm? Svérny Sroub M 2,5

Velikost noze 0.6 x 3,56 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 22

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm? Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 4 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, min. max.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 4 mm?2

min.

Prafez pfipojeni vodicu, splétané, min. 0.5 mm?2 Uroven krouticiho momentu s 2
elektrickym Sroubovakem DMS

Prarez pfipojeni vodice, pevné jadro, 4 mm? Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.5 mm?2

max. min.

Prarez pfipojeni vodica, jemné splétané, 0.5 mm?2

min.

Vseobecné

Prarez propojeni AWG, max. AWG 12 Prafez propojeni AWG, min. AWG 22

Standardy IEC 60947-7-3 Nosna lista TS 35

Dulezita poznamka

Informace o produktu Napéti zavisi na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899

ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13

ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanal modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmuiller zahrnuje koncové drzéky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastréky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZST 1 Verze
Cislo 1269070000 PrisluSenstvi, Drzak pfisluSenstvi
objednavky

GTIN (EAN) 4050118094091
Mnozstvi 25 ST
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