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RoHS

Vnmrum

PushPull zasuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver.14 (PROFINET), kov, vlozka SC

Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektor FO, Verze 14, SC-RJ POF, opakovatelné
pfipojitelné, IP67

Cislo objednavky 2568260000

Typ |IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

GTIN (EAN) 4050118578928

Mnozstvi 10 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 79.9 mm Hloubka (v palcich) 3.1457 inch

Vyska 26.8 mm Vyska (v palcich) 1.0551 inch

Sitka 22.7 mm Sitka (v palcich) 0.8937 inch

Cista hmotnost 55.44 g

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114babbd55

Vseobecné udaje

Popis vyrobku Verze 14, SC-RJ POF, Barevny Razné
opakovatelné pfipojitelné

Hlavni material krytu Tlakove lity zinek Pramér plasté, max. 10 mm

Pramér plasté, min. 5 mm Stupen kryti IP67

Cykly zapojovani 750 Typ vlakna POF

Ztrata pri zapojovani <1,0dB Pripojeni 1 SCRJ

Pfipojeni 2 Systém rychlého pfipojeni: Material krytu, vliozka PA, Tlakové lity zinek

Sroubovani, fezani

Obecné standardy

Standardni konektor

IEC61076-3-117 Var. 14,

IEC 61754-24
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001122 ETIM 9.0 EC001122
ETIM 10.0 EC001122 ECLASS 14.0 19-17-01-22
ECLASS 15.0 19-17-01-22
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Accessories

...pro optické kabely s polymerovymi vlakny (POF)

Krimpovaci a odizolovaci klesté na zpracovani kontakt(
optickych kabeld z polymerovych optickych vliaken (POF)

Vseobecné objednaci udaje

Typ HTX-IE-POF-QA Verze
Cislo 2602860000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118615043
MnozZstvi 1ST

* Na pruzné a pevné vodice s izolaci ze specialnich
materiall

* Vysoce kvalitni odizolovani pro primyslové aplikace
(odpovida pozadavkiim leteckého priimyslu)

* Specidlné tvarované odizolovaci ¢epele umoznuji
odizolovani specialnich typ( konfiguraci izolace a vodice

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Velmi mnohostranné diky vyménitelnym odizolovacim
jednotkdm

* Vysledky odizolovani pfesné opakované vzdy znovu a
znovu

¢ Bez poskozovani vodice

¢ Spolehlivy nastroj s dlouhou zZivotnosti diky robustnimu
designu

* Integrovana funkce fezani

Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTI-STRIPAX IE-POF Verze
Cislo 1208880000 Néradi, Nastroj na fezani a odizolovani vodict
objednavky

GTIN (EAN) 4032248990276
Mnozstvi 18T
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Accessories

oy
Naz

Weidmiiller je specialista na fezani médénych a
hlinikovych kabel(l. Rada produktt saha od fezakd pro

ky
\ malé prifezy pomoci pfimého plsobeni sily po fezaky na
veliké priméry. Mechanicka operace a specialné navrzeny
tvar fezaku snizuji potfebou namahu.
Diky své Siroké fadé fezacich produkt( vyhovuje
spole¢nost Weidmiiller vSem kritériim profesionalniho

zpracovani kabelu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SCISSORS KEVLAR Verze
Cislo 1208910000 Electrician's scissors
objednavky

GTIN (EAN) 4032248990085
MnozZstvi 1ST

Ochranné kryty

Na ochranu vasich zafizeni pred prachem a necistotou.

Vseobecné objednaci udaje

Typ |IE-PP-V14P Verze
Cislo 1058280000 Pouzdro zastréky, ochranny kryt
objednavky

GTIN (EAN) 4032248799374
MnozZstvi 10 ST

Prazdné

5 ESG je vyzkouseny stitek ve formatu MultiCard pro fadu
RIRTRIRTL rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

Imm N K dispozici jsou rlizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako
D jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
SRR Strucny pfehled vyhod:

* Stitky pro vSestranné vyuziti - samolepici nebo

' pfipevinovaci Stitky, v zavislosti na typu

| * Pro sekvencni zafizeni, napt. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG stitky pro pripnuti k listé na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 9/11 K MC NE WS Verze
Cislo 1857440000 ESG, Znacky na pfistroje x 11 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248402731
MnozZstvi 200 ST
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