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Vseobecné objednaci udaje

Verze , Objimka x 5.3 mm, Polyester, TPU, Barevny: Zluta,
Transparentni, Vnéj$i prim. vodice: 8 - 16 mm

Cislo objednavky 2571340000

Typ VT-TM 3/18 HF-VO

GTIN (EAN) 4050118609622

MnozZstvi 50 items

Datum vytvoreni 11.07.2026 12:38:21 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 17.6 mm Hloubka (v palcich) 0.6929 inch
Vyska 18 mm Vyska (v palcich) 0.7087 inch
Sitka 5.3 mm Sitka (v palcich) 0.2087 inch
Cista hmotnost 1.09¢

Teploty

Rozsah provozni teploty -30...90 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Typ tisku prazdny Sitka 5.3 mm
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Rozsah provozni teploty, max. 90 °C

Rozsah provozni teploty, min. -30°C Barevny Zluta, Transparentni
Halogen Ne Zakladni material Polyester, TPU
Tisténé znaky bez Doporucené odvétvi Doprava, Stroje
Rozsah provozni teploty -30...90 °C

Oznaceni vodicu a kabeld

Halogen Ne Prafez vodice, max. 6 mm?2

Priifez vodice, min. 2.5 mm? Vnéjsi pram. vodice, max. 16 mm
Vnéjsi pram. vodice, min. 8 mm Vnéj$i pram. vodice 8-16 mm
Prifez pfipojeného vodice 2.5-6 mm?2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Vseobecné objednaci udaje

TM-l je uznavany a akreditovany typ znacek pro dopravni

strojirenstvi. K dispozici jsou rlizné délky stitka pro

jednotliva znaceni s dlouhymi znakovymi fetézci.

Snadné oddéleni a instalace diky poli projektové znacky.

Predpfipojeni pouzder a doplnéni §titkd poskytuji

dokonalou vSestrannost

Specidlni okraj TM-l usnadriuje instalaci a zabezpecuje

pevné umisténi. Jsou kompatibilni s mnoha komercné

dostupnymi pouzdry. Diky formatu MultiCard Ize

oznacovat §titky rychle a pohodIné pomoci laserové

tiskarny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

¢ Snadné oddéleni a instalace diky poli projektové znacky.

¢ Uznavana a akreditovana znacka pro dopravni
strojirenstvi

* Predpripojeni pouzder a doplnéni stitk( poskytuji
dokonalou vSestrannost

¢ Nehodi se pro znaceni pomoci inkoustu P-ink nebo STI
fixu pfi pouziti s CLI T obaly

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ TM-1 18 MC NE WS Verze

Cislo 1718431044 TM-I, Vkladaci znacky, 1.5 -22 mm, 18 x 4 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4008190349011

MnozZstvi 320 ST

Typ TM- 18 MC NE GE Verze

Cislo 1718431687 TMH, Vkladaci znagky, 1.5 -22 mm, 18 x 4 mm, Zluta
objednavky

GTIN (EAN) 4008190349028

MnozZstvi 320 ST

Typ TM-1 18 MC NE RT Verze

Cislo 1718431686 TM-I, Vkladaci znagky, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, Cervena
objednavky

GTIN (EAN) 4008190397449

MnozZstvi 320 ST

Typ TM-1 18 MC NE GN Verze

Cislo 1718431688 TM-I, Vkladaci znacky, 1.5 -22 mm, 18 x 4 mm, Zelena
objednavky

GTIN (EAN) 4008190398699

Mnozstvi 320 ST

Typ VT-TM-l 18 MC NE WS Verze

Cislo 1714101044 TM-I, Vkladaci znacky, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4008190332518

MnozZstvi 640 ST

Typ VT-TM-1 18 MC NE GE Verze

Cislo 1714101687 TMH, Vkladaci znagky, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, Zluta
objednavky

GTIN (EAN) 4008190332532

MnozZstvi 640 ST
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Typ VT-TM-l 18 MC NE RT
Cislo 1714101686
objednavky

GTIN (EAN) 4008190332525
MnozZstvi 640 ST

Verze
TMH, Vkladaci zna&ky, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, Cervena

Typ VT-TM- 18 MC NE BL
Cislo 1714101693
objednavky

GTIN (EAN) 4008190332556
Mnozstvi 640 ST

Verze
TMHI, Vkladaci znacky, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, Modra

Typ VT-TMH 18 MC NE GN
Cislo 1714101688
objednavky

GTIN (EAN) 4008190332549
MnozZstvi 640 ST

Verze
TM-l, Vkladaci znacky, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, Zelena

Typ VT-TMH 18 MC NE OR
Cislo 1714101690
objednavky

GTIN (EAN) 4008190368623
MnozZstvi 640 ST

Verze
TMHI, Vkladaci znacky, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, OranZova

Typ VT-TM-| 18 MC NE GR
Cislo 1798060000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248241040
Mnosstvi 640 ST

Verze
TMH, Vkladaci znagky, 2.5 - 35 mm, 18 x 4 mm, Seda

TM-1 15

Vseobecné objednaci udaje

Spolehlivost procesu: TM-I

Vkladaci stitky TM-l maji poutko, které pomaha

pfi vkladani do prahlednych pouzder typu TM. Jakmile je
Stitek umistén, poutko se na perforovaném misté odtrhne.
Takto pfipravena pouzdra lze jednodu$e nasunout

na vodice. Vyhody pro vas: velkd mnozstvi Ize efektivné
pfipravit v jediném kroku.

Typ TMH 15 MM WS
Cislo 2005450000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390346
MnozZstvi 2000 ST

Verze
TM-I, Vkladaci znacky, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, Bila

Typ TM-l 15 MM GE
Cislo 2005580000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390353
MnozZstvi 2000 ST

Verze
TMH, Vkladaci zna&ky, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, Zluta

Typ TMH 15 MM RT
Cislo 2005760000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390360
MnozZstvi 2000 ST

Verze
TMH, Vkladaci znagky, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, Cervena
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Typ TM-1 15 MM BL Verze
Cislo 2005910000 TMHI, Vkladaci znacky, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, Modra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390285
MnozZstvi 2000 ST

Datum vytvoreni 11.07.2026 12:38:21 MEZ
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