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PROINSTA
16W 24v 0.7
2580180000

Input100-240vAc

Jednofazové spinaci zdroje INSTA-POWER se vyznacuji
Sirokym rozsahem napéjeni, kompaktnimi rozméry a dob-
rym pomérem kvality a ceny. Jsou vhodné do teplot v roz-
mezi od -25 °C do +70 °C, maji mezinarodni schvaleni

a Siroky rozsah vstupniho napéti. Diky tomu se hodi na $i-
rokou fadu aplikaci. Také mezi né patfi signalové a tele-
komunikaéni systémy a automatizacni systémy s nizkymi
pozadavky na napajeni do 96 Watt.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Power supply, switch-mode power supply unit, 24
Y

Cislo objednavky 2580180000

Typ PRO INSTA 16W 24V 0.7A

GTIN (EAN) 4050118590913

Mnoizstvi 1 items

-

RoHS

\/cumpum
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Osvédcéeni
Schvaleni
spl “s é Typae
TUV  Approved
C us LISTED i
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E258476
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 60 mm Hloubka (v palcich) 2.3622 inch
Vyska 90.5 mm Vyska (v palcich) 3.563 inch
Sitka 22.5 mm Sitka (v palcich) 0.8858 inch
Cista hmotnost 82¢g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -25°C..70°C
Uvedeni do provozu 2-40°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouzitelné/znamo)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800
Vstup

Pfipojovaci systém

Pfipojeni PUSH IN
s akénim ¢lenem

Rozsah vstupniho napéti AC

85...264 V AC (snizeni
vykonu pfi 100 V AC)

Doporucena zalozni pojistka

2 A / DI, bezpec¢nostni
pojistka

6 A, char. B, jisti¢

2-4 A, char. C, jisti¢

Frekvenc¢ni rozsah AC

45..65 Hz

Jmenovité vstupni napéti

110..240VAC/

Metoda pfipojeni vodice

Pfipojeni PUSH IN

120..340VDC s akénim ¢lenem
Pojistka vstupu (interni) Ano Spotieba proudu AC 025 A@ 230V AC/0.45
A@ 100V AC
Spotreba proudu DC 0.08 A@ 370V DC /0.22 Rozsah vstupniho napéti DC 95..370Vv DC
A@ 120V DC
épiékovy proud max. 40 A Jmenovita spotieba energie 19.4 VA
Vystup
Vystupni vykon 16 W Pripojovaci systém PUSH IN

Jmenovité vystupni napéti

24VDC+t1%

Zbytkové zvinéni, prerusujici Spicky

<50 mVss @ UNenn, Full
Load

Vystupni napéti, max.

28V

Vystupni napéti, min.

22V

Vystupni proud, max.

0.7A

Metoda pfipojeni vodice

Pfripojeni PUSH IN
s akénim ¢lenem

Vystupni napéti, pozn.

Kapacitni zatéz

(adjustable via
potentiometer on front)

Neomezené

Jmenovity vystupni proud pro Ujmen.

Jmenovity stejnosmérny vystupni proud
pfi UJmenovity

0.7A@55°C

0.7A@55°C,043 A @
70°C
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Technické udaje

Doba nadbéhuu <100 ms
Vseobecné udaje
Stupen Gcinnosti 82.5% Stupen kryti IP20

Poloha pfi montazi, poznamka k instalaci Horizontalné na DIN listé Verze skfiné
TS 35, horni a spodni

rozestup 50 mm pro volny

pratok vzduchu, 10 mm

vzdalenost od sousednich

aktivnich podsestav

s plnym zatizenim, 5 mm

od pasivnich podsestav,

pfima montaz v radé

s 90% jmenovitym

Plastova, ochranna izolace

zatizenim

Ochrana proti zpétnému napéti ze zatéze 30...35 V DC Ztrata vykonu, volnobéh 04 W

Ochrana pred zkratem interni, Ano Ztrata vykonu, jmenovité zatizeni 3.6 W

EMC / sok / vibrace

Omezeni harmonickych proudd napétiv Podle EN 6 1000-3-2 Odolnost proti razam IEC 60068-2-27 15 g ve vSech smérech

siti

Hlukové emise v souladu s EN55032 Trida B Test odolnosti proti interferenci podle  EN 6 1000-4-2 (ESD)/

normy EN 61000-4-3 and EN

61000-4-8 (fields)/EN
61000-4-4 (burst)/EN
61000-4-5 (surge)/EN
61000-4-6 (conducted)/
EN 61000-4-11 (dips), EN
61000-4-11 (Dips)

Odolnost proti vibracim IEC 60068-2-6 2,3 g

Koordinace izolace

Zavaznost znecisténi 2 Stupen kryti Il

Izolaéni napéti, vstup/vystup 4 kV Napéti izolace, vystup/uzemnéni 3.5 kv

Napéti izolace, vystup/uzemnéni 0.5 kV

Elektricka bezpecnost (pouzité normy)

Vybaveni elektrického stroje

Podle normy EN 60204

Bezpecné, zvlast nizké napéti

SELV acc. to IEC
61010-1, PELV acc. to IEC

61010-2-201

Bezpecnostni transformatory pro Podle EN 61558-2-16
elektrické napajeni ve spinaném rezimu
Data o pFipojeni (vstup)
Pfipojovaci systém Pfipojeni PUSH IN Pocet svorek (vstup) 2 (L.N)

s akénim ¢lenem
Prarez vodice, AWG/kcmil (vstup), max. 12 AWG Prarez vodice, AWG/kcmil (vstup), min. 24 AWG
Prarez dratového pfipojeni, flexibilni 2.5 mm?2 Prarez vodice, flexibilni (vstup), min. 0.25 mm?2
(vstup), max.
Prafez vodice, tuhy (vstup), max. 2.5 mm?2 Prafez vodice, tuhy (vstup), min. 0.25 mm?2
Data o pFipojeni (vystup)
Pfipojovaci systém PUSH IN Pocet svorek 2(+/-)
Prafez vodice, AWG/kcmil , max. 12 AWG Prafez vodice, AWG/kcmil , min. 24 AWG
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Technické udaje
Prafez vodice, pruzny , max. 2.5 mm?2 Prafez vodice, pruzny , min. 0.25 mm?2
Prafez vodice, tuhy , max. 2.5 mm?2 Prafez vodice, tuhy , min. 0.25 mm?2
Signalizace
Zelena LED Provozni napéti OK
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Koncova podpéra

p,sﬂi‘ 5? ’

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ WEW 35/1 VO GF SW Verze
Cislo 1478990000 Bog&nice, &erna, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 12 mm, 130 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118286892
MnozZstvi 50 ST

Typ WEW 35/2 VO GF SW Verze
Cislo 1479000000 Bodnice, &erna, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 8 mm, 130 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118286779
MnozZstvi 50 ST

Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Sady Sroubovaki izolovanych dle VDE, k praci na
soucéastech pod napétim az do 1000 V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Gprava povrchu z
délového bronzu.

Typ SDIS SL 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 1274660000 Sroubovak, MontaZni nastroj
objednavky

GTIN (EAN) 4050118072631
Mnozstvi 1ST
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