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At je velky nebo maly priimér kabelu - Cabtite vzdy nabizi

spravnou tésnici vlozku.

Kuzelovy tvar tésnicich prvk( umoznuje snadné zatlaceni

drive umisténych zacvakavacich mfizkovych vlozek zevnitf

ven. Spolehlivé tésni prilehlé prostory a poskytuje uvol-
néni pnuti v souladu s normou DIN EN 62444, Tésnici

vlozky v kombinaci s rAmem dosahuji stupné kryti IP 66.

Diky své drazkové konstrukci s vinitym vyrezem je zvlasté

vhodny pro pfedem smontované kabely.

« Cerné tésnici vlozky jsou uréené pro obzvlasté vysokou
provozni teplotu a poskytuji tfidu pozarni bezpecnosti
UL 94 HB

* Sedé t&snici prvky vyhovuji tfidé pozarni bezpecnosti
UL 94 VO a jsou proto vhodné pro pozadavky Zelezni¢-
niho pramyslu

* Pouzitim vice vloZzek mohou byt pres té€snici prvek
vedeny dva nebo vice kabelU, stejné jako specialni
kabely

Vseobecné objednaci udaje

Verze Tésnici prvek, Cabtite (systém pro vstup kabel(),
TPE, Uhlové &erna, Vyska: 42.8 mm, Sitka: 42.8
mm, Hloubka: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Cislo objednavky 2583630000

Typ CABTITE SE 32-33 LRG BK
GTIN (EAN) 4050118616880
MnoZstvi 10 items

Datum vytvoreni 15.03.2026 01:45:29 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2583630000
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E223801

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 17.7 mm Hloubka (v palcich) 0.6968 inch
Vyska 42.8 mm Vyska (v palcich) 1.685 inch
Sitka 42.8 mm Sitka (v palcich) 1.685 inch
Cista hmotnost 179

Teploty

Provozni teplota -40 °C..120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Vnéjsi pramér kabelu, max. 33 mm Vnéjsi primér kabelu, min. 32 mm
Silikon Ne Klasifikace hoflavosti UL 94 HB

Halogen Ne Stupen kryti IP66
Zakladni material TPE Tésnici prvek 1 velky tésnici prvek
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000879 ETIM 9.0 EC000879
ETIM 10.0 EC000879 ECLASS 14.0 27-14-08-07
ECLASS 15.0 27-14-08-07
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