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Pro metrické prichozi otvory M20 az M63 nabizi sys-
tém kabelovych vstup(i Cabtite oddélitelné kabelové
priichodky pro kabely s konektory i bez nich. V pfipadé
udrzby nebo vymén v systému, je mozné predem sesta-
vené kabely s praméry 2 az 35 mm rychle a bezpecné
vlozit do panell nebo pouzder. Spolehlivé t€snéni IP66 v
souladu s normou DIN EN 60529 a absolutné bezpecné
montovani (uvolnéni pnuti na zakladé DIN EN 62444)
jsou zajistény umisténim drazkovanych tésnicich prvku

s vinovym fezem kolem kabelu pfed vioZzenim do jedné
ze dvou polovin kabelové prichodky. Oddélitelny systém
umoznuje snadnou a rychlou instalaci. Po vloZeni tésni-
ciho prvku se obé poloviny kabelové prachodky jedno-
duSe zacvaknou k sobé. Pojistnd matice, ktera je rovnéz
oddélitelnd, umisténa uvniti panelu zajiStuje spolehlivé a
bezpecéné uchyceni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze odpojitelna aretacni matice, Cabtite (systém pro
vstup kabel(), Polyamid, vyztuzeny skelnymi
vlakny, Uhlové Gerna, Viyska: 40 mm, Sitka: 40
mm, Hloubka: 7 mm, -40 °C...120 °C

Cislo objednavky 2584070000

Typ CABTITE LNS M32 BK
GTIN (EAN) 4050118616446
Mnozstvi 10 items

Creation date 08.01.2026 12:33:37 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2584070000

Weidmiiller 3t

CABTITE LNS M32 BK Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- www.weidmueller.com
Technical data
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 7 mm Hloubka (v palcich) 0.2756 inch
Vyska 40 mm Vyska (v palcich) 1.56748 inch
Sitka 40 mm Sitka (v palcich) 1.56748 inch
Praimér 45 mm Cista hmotnost 42g
Teploty
Provozni teplota -40 °C..120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné informace
Silikon Ne Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Stoupani zavitu 1.5 mm Halogen Ne
AF velikost 1 40 mm AF velikost 2 45 mm
Zakladni material Polyamid, vyztuzeny Vnéjsi zavit M 32
skelnymi vliakny
Délka zavitu 7 mm
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000940 ETIM 9.0 EC000940
ETIM 10.0 EC000940 ECLASS 14.0 27-14-08-07
ECLASS 15.0 27-14-08-07
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