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Zasouvaci zacvakavaci vlozky umoznuji konfiguraci otvort
v rdamu podle potreby za Ucelem pouziti s malymi nebo
velkymi tésnicimi prvky. SlySitelné ,cvaknuti” potvrzuje
spravnou instalaci. To znamena, Ze systém zavadéni
kabell Cabtite je moZné variabilné konfigurovat pro rizné
pozadavky (kabely, vodic¢e, hadice, pneumatické a hydrau-
lické linky).

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vlozka, Cabtite (systém pro vstup kabel), Poly-
amid, vyztuzeny skelnymi vlakny, Uhlové ¢erna,
Vyska: 44 mm, Sitka: 44 mm, Hloubka: 17.5 mm,
-40 °C...120 °C, IP66

Cislo objednavky 2584290000
Typ CABTITE GI X BK
GTIN (EAN) 4050118616439
MnozZstvi 5 items

Datum vytvoreni 20.03.2026 02:20:58 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni c €

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E223801

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 17.5 mm Hloubka (v palcich) 0.689 inch

Vyska 44 mm Vyska (v palcich) 1.7323 inch

Nejvyssi nebo nejnizsi verze 17.5 mm Sitka 44 mm

Sitka (v palcich) 1.7323 inch Cistd hmotnost 5.04¢g

Teploty

Provozni teplota -40 °C..120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Silikon Ne Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Halogen Ne Stupen kryti IP66

Zakladni material Polyamid, vyztuzeny Tésnéni TPE
skelnymi vliakny

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624

ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15

ECLASS 15.0 27-18-28-15
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Rozmérovy vykres
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