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Vyrobky prepétové ochrany Weidmdiller VPU | (typ I), Vgeobecné objednaci udaje

VPU Il (typ ) a VPU lll (typ Hll) GEinné snizuji interferen¢ni
vazby, které se mohou objevovat vlivem pfechodovych Verze
prepéti, a to i vyrazné pod limity predepsanymi koordi-

Prepétova ochrana, Nizké napéti, Ochrana proti
prepéti, s dalkovym kontaktem, Jednofazovy, TN-C,
TN-C-S, TN-S, TT, TN, ITs N, IT bez N

naci izolace podle normy EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3. &0 objednavky

2591490000

VPUACI1+1R 300/12.5

4050118599459

To znamena, Ze celd instalace je méné nachylnéa k poru- Typ
cham. Prepétové ochrany jsou koordinovany pomoci tech-  GTIN (EAN)
nickych prostfedku. To znamena, Ze neni tfeba zajistit MnoZstvi

1 items

Stav objednéavky

Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

potlaéeni vazby mezi typy |, Il a lll. Prepétové ochrany =
K dispozici do

2026-06-01T00:00:00+02:00

jsou testovany podle normy vyrobkt IEC 61643-11 /

Alternativni vyrobek

VPUACI 1+1R 300/12.5 LH

DIN EN 61643-11 a Ize je instalovat do systém v sou-
ladu s normami IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 a IEC
62305-4 / VDE 0185-4. Tetno svodic¢ bleskojistka a zafi-
zeni na prepétovou ochranu je vhodné k instalaci v sou-
stavach elektrického napajeni. Weidmiiller nabizi razné
vyrobky zavislé na konkrétnim typu elektrické sité a trovni
napéti. K dispozici je také specidlni ochranné vybaveni
typu | a typu Il pro fotovoltaické aplikace.
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E354261

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 91 mm Hloubka (v palcich) 3.5827 inch
Vyska 104.5 mm Vyska (v palcich) 4.1142 inch
Sitka 36 mm Sitka (v palcich) 1.4173 inch
Cist4 hmotnost 338g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota .85 °C
Provozni teplota -40°C..85°C VlIhkost Rel. vihkost 5-95 %

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité adaje UL

Okolni teplota (provozni), max. 85 °C Jmenovité napéti UN 240V
VPR (N-PE) 1200V MCOV (L-PE) 300V
MCOV (L/N-PE) 300V MCOV (N-PE) 305V
SCCR 150 kA In 20 kA
Kategorie SPD TYPE 1CA Okolni teplota (provozni), min. -40 °C
C. osvédéeni (cURus) E354261 MODE L-N, L-G, N-G
VPR (L-N) 900V VPR (L-PE) 1000 V
Typ napéti AC
Data pFipojeni, vzdalené upozornéni
Prifez pro pfipojené vodice, pevné jadro,0.14 mm?2 Délka odizolovani 8 mm
min.
Typ pfipojeni PUSH IN Prafez pro pripojené vodiCe, pevné jadro, 1.5 mm2
max.
Jmenovité udaje IEC / EN
Pocet pola 2 Svodovy proud pfi Un 1TuA
Signalizac¢ni kontakt 250V 1A 1CO Jmenovité napéti (AC) 230V
Sit o nizkém napéti Jednofazovy, TN-C, TN-C-S,  Stupen kryti Up pfi IN (N-PE) < 1.5 kV
TN-S, TT, TN, IT s N, IT bez
N
Typ napéti AC Docasné prepéti (nadmérné napéti) - 337V
TOV
Doba odezvy / doba havarijniho stavu <25 ns, = 100 ns Frekvenéni rozsah, max. 60 Hz
Frekvenéni rozsah, min. 50 Hz Standardy IEC61643-11,

EN61643-11, UL 1449
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Testovaci zkusebni proud limp(10/350 12.5 kA Proud atmosférického prepéti, limp 50 kA

us) (L-PE) (10/350 ps) (N-PE)

Tfida pozadavki podle normy EN T1,T2 Kategorie pozadavkd podle normy IEC  Typ |, Typ i

61643-11 61643-11

Max. trvalé napéti, Uc (AC) 300V Max. trvalé napéti, Uc (N-PE) 305V

Sitové napéti 230V /400V Vybijeci proud Imax. (8/20us) N-PE 50 kA

Vybijeci proud In (8/20 us) N-PE 50 kA Koordinace energie (10 m) Typ I, Typ II, Typ HlI

Vybijeci proud In (8/20 us) vodi¢-PE 20 kA Vybijeci proud Imax. (8/20 ps) vodi¢-PE 50 kA

Stupen kryti Up pfi IN (L/N-PE) < 1.5 kV Zatizitelnost zkratovym proudem ISCCR 50 kA

Nasledna schopnost potladit proud Ifi  Z technickych davod( Integrovana zalozni pojistka Ne
nedostupné.

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rdzového napéti [} Zavaznost znecisténi 2

Obecné udaje

Opticky funkéni displej zelenad = OK, cervena = Segment Rozvod elektrické energie
svodi¢ je vadny - vyménte
ho

Verze Ochrana proti prepéti, s Design Instalacni kryt; 2TE, Insta
dalkovym kontaktem IP 20

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny ¢ernd, Oranzova, Modra

Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu Nosna lista TS 35

Provozni nadmofrska vyska

<4000 m

Data pripojeni

Délka odizolovani 18 mm Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni
Typ pripojeni Sroubové pfipojeni Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 15 mm
Utahovaci moment, min. 2 Nm Utahovaci moment, max. 4.5 Nm
Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 16 mm?2 Upinaci rozsah, min. 4 mm?2
Upinaci rozsah, max. 35 mm? Prafez vodice, pevny, min. 1.5 mm?2
Prifez vodice, pevny, max. 35 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 1.5 mm2
min.
Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 25 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, splétané, min. 1.5 mm?2
max.
Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 35 mm?2
Elektrické udaje
Typ napéti AC
Obecné udaje
Pocet polu 2 Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Barevny ¢ernd, Oranzova, Modra
Zaruka

Casovy interval

5 let

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Plati jen pro napajeci systémy IT, kde je uzemnéni na distribu¢nim transformatoru propojené s
uzemnénim na strané spotiebice (RE=RA na obrazku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018). Pro
pouziti v DC aplikacich pouzijte pojistku SIBA Typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC001457 ETIM 9.0 EC001457
ETIM 10.0 EC001457 ECLASS 14.0 27-17-12-04
ECLASS 15.0 27-17-12-04
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Symbol elektfiny
L N
"""""""""""""" OK CHANGE ~OK CHANGE
; [ BN ) [
i [ ey
Ea j
121114 PE PE

Schematic circuit diagram
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A

Fizovy Sroubovak, Phillips

Vseobecné objednaci udaje

KFizovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Typ SDIKPH1 X 80 Verze
Cislo 2749890000 Sroubovak, Sitka &epele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka &epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897098
MnozZstvi 1ST

Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1ISO 2380/ 1. Rukojet
SoftFinish

Typ SDIS 1.0X5.56X125 Verze
Cislo 2749850000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 5.5 mm, Délka &epele: 125 mm, Tloustka
objednéavky Cepele (A): T mm

GTIN (EAN) 4050118897050
MnozZstvi 18T

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu

rozSitenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce

kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rlizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako

jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Strucny prehled vyhod:

« Stitky pro viestranné vyuziti - samolepici nebo
pfipevinovaci Stitky, v zavislosti na typu

* Pro sekvencni zafizeni, napt. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG stitky pro pripnuti k listé na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Verze
Cislo 1880100000 ESG, Znacky na pfistroje x 15 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478781
MnozZstvi 200 ST

Rada VPU

Produktovou fadu zavrSuje rozsahla rada prisluSenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Typ VPU AC EXTENDER Verze
Cislo 3123500000
objednavky

GTIN (EAN) 4099987270175
MnozZstvi 8 ST

Nahradni svodic¢ prepéti

In the event of a defective arrester, you can easily reorder
this spare arrester, replace the defective arrester and thus
restore protection.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VPUACI10300/12.5 Verze
Cislo 2591370000 Spare arrester, Surge protection
objednavky

GTIN (EAN) 4050118599565
MnozZstvi 18T

Typ VPU AC | 0 N-PE 305/50 Verze
Cislo 2591590000 Spare arrester, Surge protection
objednavky

GTIN (EAN) 4050118599350
Mnozstvi 18T
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Rada VPU

Produktovou fadu zavrSuje rozsahla rada prisluSenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Typ VPU LOCKING CLIP L Verze
Cislo 2735070000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118816402
MnozZstvi 10 ST

Typ PLUG VPU AC Verze
Cislo 2855300000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675533283
MnozZstvi 10 ST
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