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Flexibilni

CvItyFi velikosti modulu umozniuji individualni feSeni a tim
Seti velké mnozZstvi prostoru. Mensi rozte¢ také znamena
optimalizovany design.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Modul RJ45, 50 V, 1 A, Pocet pdla: 8, IDC svorka,
Zastrény, Pozadovany pocet mist na zasuvna pfipo-
jeni: 1

Cislo objednavky 2592240000

Typ HDC MRJ45 P Ml

GTIN (EAN) 4050118602371

MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 16.12.2025 09:19:41 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2592240000
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Osvédcéeni

Schvaleni “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E92202

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 34 mm Hloubka (v palcich) 1.3386 inch

Vyska 54.85 mm Vyska (v palcich) 2.1594 inch

Sitka 14.5 mm Sitka (v palcich) 0.5709 inch

Cista hmotnost 549

Teploty

Mezni teplota -40°C..70°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc654328 1fbb

Obecné udaje

Pocet polu 8 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Odpor izolace 1012 Q Cykly zapojovani 750 (RJ45)

Typ Zastrény Kategorie rdzového napéti 11l

Zavaznost znecisténi 3 Zakladni material Polykarbonat, vyztuzeny
skelnymi vliakny

Rada ModuPlug Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 50V

Jmenovité razové napéti (DIN EN 0.8 kV Jmenovity proud (DIN EN 61984) TA

61984)

Pozadovany pocet mist na zasuvna 1

pripojeni

Verze

Prirez propojeni AWG, max. AWG 22 Typ pripojeni IDC svorka

Prirez izolace, max. 1.6 mm Pruafez izolace, min. 0.85 mm

Prafez propojeni AWG, min. AWG 24 Prafez vodice, max. 0 mm2

Prafez vodice, min. 0 mm?2 Pramér - pfipojeni plny vodi¢, min. 0.4 mm

Prameér - pfipojeni plny vodi¢, min. 0.64 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438

ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-18

ECLASS 15.0 27-44-02-18

Datum vytvoreni 16.12.2025 09:19:41 MEZ
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Elektrické moduly

Flexibiln{

Ctyfi velikosti modulu umoziiuji individualIni feseni a tim
Setii velké mnozstvi prostoru. Mensi rozte¢ také znamena
optimalizovany design.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MRJ45 GC F Verze
Cislo 2592030000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118600506
MnozZstvi 1ST

Modul RJ45, 50V, 1 A, Poget pola: 8, RJ45, Zasuvka, PoZadovany
pocet mist na zasuvna pfipojeni: 1

Datum vytvoreni 16.12.2025 09:19:41 MEZ
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