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Komplexní portfolio pro flexibilní datovou kabeláž přímo
na místě instalace: od specializovaného nářadí přes
konektory kat. 5 s D kódováním a kat. 6 s X kódováním až
po robustní stínicí objímky. Tyto komponenty umožňují
spolehlivé, na místě montované datové spoje – ideální pro
průmyslové aplikace, rychlou instalaci a maximální flexibi-
litu.

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Pressing tool
Číslo objednávky 2592690000
Typ HDC MBUS CT A 9.2-10.3
GTIN (EAN) 4050118603798
Množství 1 items
 

 

Datum vytvoření 21.03.2026 08:45:34 MEZ
 
Stav katalogu / Nákresy 1

https://eshop.weidmueller.com/p/2592690000
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Rozměry a hmotnosti
 
Délka 251 mm Délka (v palcích) 9.8819 inch
Čistá hmotnost 646.2 g
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS Není ovlivněno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 0c817d37-3182-4863-b78d-7f8023388f84
 

Technické údaje
 
Verze Mechanické, s

vyměnitelnými vložkami
 

Údaje o nástroji – krimpování
 
Průřez koncovek, max. 10.3 mm² Průřez koncovek, min. 9.2 mm²
Krimpování - typ/profil Šestihranné krimpování
 

Klasifikace
 
ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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