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Napajeni IP65 pro fadu standardu WIL, stfidavy vstup 85
V-264V, stejnosmérny vystup 24 V, 400 mA

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2598350000

Typ WIL-NT-STANDARD
GTIN (EAN) 4050118611168
Mnozstvi 1 items
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Technical data

Osvédéeni
Schvaéleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 34 mm Hloubka (v palcich) 1.3386 inch
Vyska 32 mm Vyska (v palcich) 1.2598 inch
Sitka 100 mm Sitka (v palcich) 3.937 inch
Cista hmotnost 292 g
Teploty
Provozni teplota -30-50°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Udaje o materialu
Hlavni material krytu PBT Material krouzku se zavitem Poniklovany CuZn
Elektrické udaje
Jmenovité napéti 24V DC Jmenovity proud 1,710 A
Power supply / input
Vstupni frekvence 47 -63 Hz Pojistka vstupu (interni) Ano
Version Konec kabelu otevieny Connecting thread bez
Circuitry Modry -, Cerna +
Power supply / output
Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni Vystupni vykon 10W
Jmenovité vystupni napéti 24V DC Vystupni proud, max. 04A
Version Patice Connecting thread M12
Circuitry PIN 3: - (modra), PIN 4: +

(Cerna)
Power supply / safety
Bezpecnostni norma SELV v souladu s EN Ochrana pred zkratem Ano

60950, EN 61347-2-13
Ochrana pred pretizenim Ano Ochrana proti prehfivani Ano
Stupen kryti ] Bezpecné, zvlast nizké napéti Yes
Technické specifikace kabelu
Material kabelu TPE Barva oplasténi cerna
Hlavni material krytu PBT Délka kabelu 3m
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Prafez jadra

0.75 mm?2

Vseobecné technické udaje

Typ montaze Sroubova montaz Stupen kryti IP 65 v uzamceném stavu
Udaje o pF¥ipojeni

Verze Elektrické napajeni

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540

ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01

ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Rozmérovy vykres
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