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Vseobecné objednaci udaje

Verze Automation Products - u-remote IP67, Aktivni roz-
vadéc senzoru/aktoru, PROFINET V2.3

Cislo objednavky 2599680000

Typ UR67-PN-V14-CU-16DI-12

GTIN (EAN) 4050118625042

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 05.11.2025 09:00:29 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
us

LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Vyska 51 mm Vyska (v palcich) 2.0079 inch
Sitka 60 mm Sitka (v palcich) 2.3622 inch
Délka 255 mm Délka (v palcich) 10.0394 inch
Cista hmotnost 97592 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 82327113-cd27-455a-abbb-a62e1996dcf8
Digitalni vstupy

Sensor supply

500 mA

Vstupni filtr

Input delay adjustable from
0to 20 ms

Typ vstupu

P-switching, Typ 2
v souladu s IEC61131-2

Ochranny obvod

Constant current with
thermal switch-off and
automatic restart

Vstupni napéti, vysoké

>11V

Vstupni napéti, nizké

<bV

Energie vypinani (indukéni)

<150 mJ / kanal

Pfipojeni snimace

2 vodice, 3 vodice + FE,
M12, 5podlovy, A kédovani

Pocet 16

Obecné udaje

Klasifikace hoflavosti UL 94 UL 94 Hlavni material krytu Tlakové lity zinek
Stupen kryti IP67 Varianty modulu 16 digitalnich vstupl

P¥ipojeni

Napéjeci napéti (AUX-IN)

PushPull-Power

Napéjeci napéti (AUX-OUT)

PushPull-Power

Provozni sbérnice (BUS-OUT)

V14 PushPull RJ45

Provozni sbérnice (BUS-IN)

V14 PushPull RJ45

Pt¥ipojeni I/0

8x M12 patice 5 kontaktu,
Kédovani A

Napajeci napéti

Ochrana pred zaménou polarity Ano Provozni napéti 24V

Max. souhrn proudu - modul 150 mA Limity 18vDC..30VvDC
Klasifikace

ETIM 6.0 EC001599 ETIM 7.0 EC001599

ETIM 8.0 EC001599 ETIM 9.0 EC001599

Datum vytvoreni 05.11.2025 09:00:29 MEZ
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ETIM 10.0 EC001599 ECLASS 9.0 27-24-26-04
ECLASS 9.1 27-24-26-04 ECLASS 10.0 27-24-26-04
ECLASS 11.0 27-24-26-04 ECLASS 12.0 27-24-26-04
ECLASS 13.0 27-24-26-04 ECLASS 14.0 27-24-26-04
ECLASS 15.0 27-24-26-04

Datum vytvoreni 05.11.2025 09:00:29 MEZ
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Sets - RJ45
PushPull zasuvné konektory podle IEC 61076-3-117
P ver.14 (PROFINET), kov, vlozka RJ45
S
,/7‘/7 J
# ///
~il v

Vseobecné objednaci udaje

Typ |IE-PS-V14M-RJ45-FH-P Verze
Cislo 1012170000 Zastrcka RJ45, bez potieby narfadi, Varianta 14 kov, Kat.5 (ISO/IEC
objednavky 11801)

GTIN (EAN) 4032248719815
MnozZstvi 10 ST

Sets

PushPull Power zasuvny konektor podle specifikaci
PROFINET

Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-PS-VAPM-5P-2.5 Verze

Cislo 2465440000 Vykonovy konektor, Konektor, PROFINET, Sada konektoru
objednavky

GTIN (EAN) 4050118522136

MnozZstvi 18T

Typ |IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT Verze

Cislo 2912590000 Vykonovy konektor, Konektor, PROFINET
objednavky

GTIN (EAN) 4099986536418

Mnozstvi 1ST

Datum vytvoreni 05.11.2025 09:00:29 MEZ
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