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Podobné ilustraci

Rozdilovy proudovy transformator (méreni zbytkového
proudu, RCM)

Tento typ se specializuje na detekci zbytkového proudu v
tfi- a ¢tyfvodic¢ovych AC sitich.

Specidlnimi vlastnosti tohoto transformatoru jsou

vysoce citlivy snimac¢ proudu k detekci i t€ch nejmen-
sich zbytkovych proud(l, pevna hystereze prepinani 5 %,
vysoka bezpedénost diky integrované ochrané proti prepéti
a pokryti Sirokého frekvenéniho rozsahu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rezidudlni proudovy transformator, Priméarni proud:
25 A, Kulaty vodi¢: 35.00 mm, transformator s kli-
dovym proudem

Cislo objednavky 2603430000

Typ CMA-RCM-DACT-35
GTIN (EAN) 4050118665413
MnozZstvi 1 items

Vyrobce MBS AG

b’

RoHS

\/cumpum
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 30 mm Hloubka (v palcich) 1.1811 inch
Vyska 86.5 mm Vyska (v palcich) 3.4055 inch
Sitka 104 mm Sitka (v palcich) 4.0945 inch
Cista hmotnost 240 g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..70°C Provozni teplota -10°C..70°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vstup méFiciho proudu

Méreni zbytkového proudu Ano

Elektrické vlastnosti

Tolerance class 1 Sekundarni proud 0..0.04 A
Pfevodovy pomér 1:600 Zatez O VA
Frekvenc¢ni pasmo 30 Hz...3 kHz Primarni proud 25 A
Rozméry Zivych vodiéa

Typ vodice Pouze izolovany vodi¢ Kulaty vodi¢ 35.00 mm

Misto instalace

Vnitini pouziti

Technické udaje

Stupen kryti IP40 Pfesnost méfeni Trida 1 (IEC 6206-21)
Odpor civky 8Q
Vstup

Input measurement range

0,02..2A/0,25..25 A
podle pfifazeni svorek

Koordinace izolace

Standardné EN 60044/1 Impulse withstand voltage 8 kV
Zavaznost znecisténi 3 Galvanické oddéleni ano
Tolerance class 1 Jmenovité napéti 800V
Klasifikace

ETIM 6.0 EC002048 ETIM 7.0 EC002048
ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 9.0 27-21-09-02
ECLASS 9.1 27-21-09-02 ECLASS 10.0 27-21-09-02
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ECLASS 11.0 27-21-09-02 ECLASS 12.0 27-21-09-02
ECLASS 13.0 27-21-09-02 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02
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Dimensional drawing
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