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Nase rozvodné bloky WPD 1XX se pouzivaji ve vSech situ-
acich, kdy se napaji a rozvadi energie. Jejich uzivatelsky
privétivy design vytvafi lepsi prehled a umoznuje rychlé a
efektivni provedeni prostorové Usporného rozvodu ener-
gie.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka k rozvadéni napajeni, Sroubové pfipojent,
Svétle Seda, 95 mm?, 232 A, 1000 V, Pocet pfipo-
jeni: b, Pocet urovni: 1

Cislo objednavky 2603790000

Typ WPD 111 1X95/4X35 GY
GTIN (EAN) 4050118681284
MnozZstvi 1 items
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Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2603790000

Datovy list

WPD 111 1X95/4X35 GY

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni
Schvaéleni
€W- oy, &
usten G us

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
C. osvédé&eni (cULus) E511333
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 69.4 mm Hloubka (v palcich) 2.7323 inch
Vyska 105 mm Vyska (v palcich) 4.1338 inch
Sitka 36.6 mm Sitka (v palcich) 1.4409 inch
Cist4 hmotnost 240 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -50°C...85°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c 14-9fc7-3fbebee7bbe2
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni Nutna koncova deska Ne
Pocet potenciall 1 Pocet Grovni 1
Pocet svérnych bodu na Groven 5 Urovné propojené interné Ne
Nosna lista TS 35, Montazni deska N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Svétle Seda
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
Otevrené strany zafeno Prichytka Ano
Navod k instalaci Nosna lista / montazni Verze testovana ve vybusném prostfedi Ano

deska
Typ montaze Prichytka, Pfima montaz
Data hodnoceni
Jmenovity priifez 95 mm?2 Jmenovité napéti 1000V
Jmenovité AC napéti 1000V Jmenovité DC napéti 1500V
Jmenovity proud 232 A Proud pfi maximu vodicu 232 A
Standardy IEC 60947-7-1 Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV
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Technické udaje
Kategorie razového napéti 1 Zavaznost znecisténi 3
UL data hodnoceni
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Vodiée k upevnéni (dals§i pFipojeni)
Typ pfipojeni, dalsi pripojeni Sroubové pfipojeni
Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)
Prafez propojeni AWG, max. AWG 4/0 Smér pripojeni na strané
Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Pocet pfipojeni 5 Upinaci rozsah, max. 95 mm?2
Upinaci rozsah, min. 2.5 mm? Prafez propojeni AWG, min. AWG 8
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, jemné splétany 70 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicd, splétané, max. 95 mm2
min.
Priifez pfipojeni vodica, splétané, min. 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 95 mm?2
max.
Prarez pfipojeni vodice, pevné jadro, 2.5 mm?2
min.
Vseobecné
Pocet pola 1 Prifez propojeni AWG, max. AWG 4/0
Navod k instalaci Nosna lista / montazni Prafez propojeni AWG, min. AWG 8
deska

Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista TS 35, Montazni deska
Dulezita poznamka
Informace o produktu Zasuvka splniuje tfidu hotlavosti V-2 podle UL94.
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Conductor connection data according to [EC 60947-1 (Cu)
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Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanal modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST
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