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Obrazek vyrobku, Podobné ilustraci

Podobné ilustraci

Vyssi vykon. Jednoduseji. Vseobecné objednaci udaje
u-remote.Weidmuller u-remote - na$ inovativni koncept
vzdalenych I/0 s IP 20, ktery se zaméfuje vyhradné na Verze Vzdalené I/0, vazebni ¢len sbérnice, IP20, PRO-
vyhody pro uZivatele: planovani na miru, rychlejsi insta- 3 FIBUS DP-V1
Cislo objednavky 2614380000

lace, bezpecnéjsi uvedeni do provozu a zadné dalsi pro-

Typ UR20-FBC-PB-DP-V2
stoje pro vyrazné lepsi vykon a vysSi produktivitu. GTIN (EAN) 2050118624977
Zmensete velikost svych rozvadécl s u-remote diky nej- Mnozstvi 1 items
uzs8i modularni konstrukci na trhu a potfebé mensiho
poctu napajecich moduld. Nase technologie u-remote
nabizi montaz bez pouZiti naradi a modularni ,sendvi¢ova”
konstrukce a integrovany webovy server urychluji instalaci
jak ve skf¥ini, tak ve stroji. Stavové LED diody na kanélu a
kazdém modulu u-remote umoznuji spolehlivou diagnos-
tiku a rychly servis.

Nase produkty zvysuji dostupnost vasich stroju a systému
a zajistuji hladky pribéh procesl od planovani az po pro-
voz.

u-remote znamena ,Vice vykonu”. Simplified.
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Technické udaje
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ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Cislo certifikatu (cULUSEX) E223527
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 76 mm Hloubka (v palcich) 2.9921 inch
Vyska 120 mm Vyska (v palcich) 4.7244 inch
Sitka 52 mm Sitka (v palcich) 2.0472 inch
Rozmér pfi montazi - vyska 128 mm Cistda hmotnost 247 g
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..+85°C Provozni teplota -20 °C...60 °C
Vihkost 10..90 % (bez
kondenzace)
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 98e19a7e-033b-4€68-93e3-c47b30de875e
Elektrické napajeni
Napajeci napéti 24V DC +20 %/ -15 %, Napajeci proud systému, max. 4 A
prostfednictvim systémové
sbérnice
Napajeci proud pro IIN (drédha vstupniho 10 A Spotfeba proudu z Isys, typ. 90 mA
proudu) , max.
Napajeci napéti vystupl 24V DC+20%/-15 % Napéjeci napéti, systém a vstupy 24V DC+20 %/ -15 %
Napajeci proud pro IOUT (draha 10 A
vystupniho proudu) , max.
Obecné udaje
Odolnost proti otfesim bHz=<f<8,4Hz Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

3,5 mm rozkmit podle
IEC 60068-2-6, 8,4 Hz <
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f= 150 Hz: 1 g zrychleni
podle IEC 60068-2-6

Zkusebni napéti

500V

Kategorie razového napéti

Zavaznost znecisténi

2

Nosna lista

TS 36

Tlak vzduchu (provoz)

= 795 hPa (vyska
<2000 m) podle
DINEN 61131-2

Vlhkost vzduchu (pfeprava)

10 % az 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

Tlak vzduchu (pfeprava)

1013 hPa (vyska O m) do
700 hPa (vyska 3000 m)
podle DINEN 61131-2

Tlak vzduchu (skladovani)

1013 hPa (vyska O m) do
700 hPa (vyska 3000 m)
podle DINEN 61131-2

VlIhkost vzduchu (provoz)

10 % az 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

VlIhkost vzduchu (skladovani)

10 % az 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

Otres

15 g za 11 ms, poloviéni
sinusova vina, podle IEC
60068-2-27

Udaje o systému

Typ modulu Sbérnicova spojka Rozhrani u-remote systémova
sbérnice
Galvanické oddéleni Ano, mezi periferii a Udaje o procesu 488 Byte
systémovou sbérnici
Max. poc¢et modult 64 Konfigurac¢ni rozhrani Micro USB 2.0

Typ pfipojeni

Patice SUB-D, 9pdlovéa
(samice)

Protokol sbérnice

PROFIBUS DP-V1

Pfenosova rychlost sbérnice, max. 12 Mbit/s Rychlost pfenosu systémové sbérnice, 48 MBit/s
max.

Udaje o vlastnostech 244 Byte Diagnostické udaje 244 Byte

Udaje p¥ipojeni

Prifez pfipojeni vodi¢l, jemné stacené, AWG 16 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, AWG 26

max. (AWG) min. (AWG)

Prarez vodice, pevnym, max. (AWG) AWG 16 Prafez vodice, pevnym, min. (AWG) AWG 26

Typ pfipojeni PUSH IN Prafez vodice, pevny, max. 1.5 mm?2

Prlrez vodiCe, pevny, min. 0.14 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 1.5 mm2
max.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 0.14 mm2

min.

Dilezita poznamka

Informace o produktu Soucasti dodavky spojky jsou prislusné koncové drzaky.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001603 ETIM 9.0 EC001603

ETIM 10.0 EC001603 ECLASS 14.0 27-24-26-07

ECLASS 15.0 27-24-26-07

Datum vytvoreni 29.03.2026 09:39:57 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Weidmiiller 3£

URZO-FBC-PB-DP—VZ Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
Nékresy www.weidmueller.com
Block diagram, Podobné ilustraci Connection diagram
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Vysvétleni zkratek

Field bus coupler

u-remote Tﬂ

IP protection PN-IRT = PROFINET IRT
PB-DP = PROFIBUS DP

_ EC = EtherCAT

Field bus coupler MOD-TCP = ModbusTCP
EIP = EtherNetlP
CAN = CANopen
DN = DeviceNet
CC = CC-Linkv2

CC-TSN = CC-Link IE TSN
PL = POWERLINK
IEC61162-450
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Prislusenstvi

Systémové pfislusenstvi

Objevte Sirokou nabidku prisluSenstvi pro vas systém
u-remote - idealni doplnék pro jesté efektivnéjsi a
flexibilnéjsi aplikace.

Vseobecné objednaci udaje

Typ UR20-EBK-ACC Verze
Cislo 1346610000 End bracket, ,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118151596
MnozZstvi 5 ST

Typ UR20-SM-ACC Verze
Cislo 1339920000 Cover, ,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118144727
MnozZstvi 20 ST
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Vseobecné objednaci udaje

Typ PM 2.7/2.6 MC NE WS Verze
Cislo 1323710000 OMNIMATE Signal - series PM, Narazeci znacky, 2.7 x 2.6 mm, Rozte¢
objednavky v mm (P): 3.50 Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4050118126778
Mnozstvi 960 ST

Datum vytvoreni 29.03.2026 09:39:57 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje
Typ PM 2.7/2.6 MC SDR Verze
Cislo 1323700000 OMNIMATE Signal - series PM, Narazeci znacky, 2.7 x 2.6 mm, Rozte¢
objednavky v mm (P): 3.50 Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4050118126761
MnozZstvi 192 ST

Blank

s

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
,,,,, : Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
———— zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
il Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
0T Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k
] dispozici v rliznych Sifkach.

T Tl Tl [l [l | « Sirokéa fada potidténych znadek pro okamzité pouZiti
' | * Pasky pro rychlou instalaci
I ol ol ol Tl o | ¢ Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové

konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim

potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/8-11.56 MC NE WS Verze
Cislo 1341630000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4050118145946
Mnozstvi 500 ST
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Vlastni tisk

------- Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

s vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/8-11.5 MC SDR Verze
Cislo 1341610000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4050118146059
MnozZstvi 100 ST

Prislusenstvi

Systémové prisluSenstvi

Objevte Sirokou nabidku pfisluSenstvi pro vas systém
u-remote - idealni doplnék pro jesté efektivnéjsi a
flexibilnéjsi aplikace.

Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-USB-A-MICRO-1.8M Verze
Cislo 1487980000 USB kabel, USB A, USB Micro, PVC, 1.8 m
objednavky

GTIN (EAN) 4050118298451
Mnozstvi 18T
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Crimping tools

Krimpovaci nastroje pro koncovky s plastovymi objimkami
nebo bez

* Racna zarucuje presné krimpovani
* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

Vseobecné objednaci udaje

Typ PZ25S Verze
Cislo 2903690000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986027008
MnozZstvi 1ST

0.14mm?2, 2.5mm?, Lichobéznikové krimpovani
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