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Obrazek vyrobku

Kabelaz proudového a napétového transformatoru

NaSe testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
nebo Sroubovou technologii umozniuji vytvoreni vSech
dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecné a sofisti-
kované méreni proudu, napéti a vykonu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Kolikova svorka, Pfipojeni ttmenem, Seda, 6 mmz2,
41 A, 1000 V, Poget pfipojeni: 2, Pocet drovni: 1,
TS 32, TS 35, V-2, Polyamid

Cislo objednavky 2614980000
Typ SDL 4

GTIN (EAN) 4050118653991
MnozZstvi 50 items

COMPLIANT
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Osvédcéeni
Schvaéleni C c €
us Bm Us cn
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 51.5 mm Hloubka (v palcich) 2.0276 inch
Hloubka véerné DIN listy 52.2 mm Vyska 86 mm
Vyska (v palcich) 3.3858 inch Sitka 11 mm
Sitka (v palcich) 0.4331 inch Cista hmotnost 20.86 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Nutna koncova deska Ano Pocet potenciall 1
Pocet Urovni 1 Pocet svérnych bodu na Groven 2
Pocet pola na fadu 1 Urovné propojené interné Ne
PE pfipojeni Ne Nosna lista TS 32, TS 35
N-funkce Ne PE funkce Ne
Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material Polyamid Barevny Seda
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
CSA data hodnoceni
Prafez vodi¢e min. (cCSAusX) 22 AWG Cislo osvéd&eni (cCSAus) 70198654
Prifez vodi¢e max. (cCSAusX) 8 AWG
Dalsi technicka data
Oteviené strany prava Prichytka Ano
Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne
Data hodnoceni
Jmenovity prifez 6 mm?2 Jmenovité napéti 1000V
Jmenovité DC napéti 1000V Jmenovity proud 41 A
Proud pfi maximu vodict 41 A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 0.78 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV
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Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  1.31W Zavaznost znecisténi 3

60947-7-x

UL data hodnoceni

Prafez vodice propojeni z vyroby max. 8 AWG Velikost napéti B (cURus) 600V

(cURus)

C. osvédéeni (cURus) E60693 Prafez vodice propojeni z vyroby min. 22 AWG
(cURus)

Velikost proudu B (cURus) 35 A Velikost napéti C (cURus) 600V

Velikost proudu C (cURus) 35 A

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Kabelové oko DIN 46234 1.5...6 mm? Kabelové oko DIN 46235 1.5...6 mm?

Prafez propojeni AWG, max. AWG 8 Smér pripojeni na strané

Utahovaci moment, max. 1.2 Nm Utahovaci moment, min. 1.2 Nm

Typ pfipojeni Pfipojeni tfrmenem Pocet pfipojeni 2

Upinaci rozsah, max. 6 mm?2 Upinaci rozsah, min. 1.5 mm?2

Rozsah sevreni, Sroubové pfipojeni, max. 6.00 mm?2 Rozsah sevreni, Sroubové pfipojeni, min. 1.5 mm?2

Velikost noze 0,8 x5,56 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 22

Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 6 mm?2 Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 6 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 6 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 1.5 mm?2

max. min.

Prafez pfipojeni vodica, splétané, max. 6 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, splétané, min. 1.5 mm?2

Velikost sam¢iho konektoru, plochy M4 Prafez pfipojeni vodicCe, pevné jadro, 6 mm?2

konektor max.

Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 1.5 mm?2 Prarez pfipojeni vodica, jemné splétané, 1.5 mm?2

min. min.

2 x kabelovéa oka DIN 46 235 1.5...6 mm? 2 x kabelovéa oka DIN 46 234 1.5...6 mm?

Vseobecné

Prirez propojeni AWG, max. AWG 8 Pratez propojeni AWG, min. AWG 22

Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista TS 32, TS 35

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01

ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Koncové a predélové desky

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji

e — optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a
’\~—\ M (,A\;} funkénich skupin, ¢imz zvysuji bezpecénost a zajistuji
L % | | prfehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

I

J desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

; ‘ pfed kontaktem s Zivymi &astmi a zajistuji Sisty a
stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
pfislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coZ pfispiva k

bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ SEP SDL 4 Verze
Cislo 2615020000 Koncova destitka pro svorkovnice, Seda, Vyska: 86.1 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-2, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4050118653953
MnozZstvi 50 ST

Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muize byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasSim standardnim
odpojovacum.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SSl1 4 Verze
Cislo 2615270000 Blokovaci zafizeni (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118653618
Mnozstvi 50 ST

Propojky
pre— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
| svorkovnic se provadi prostfednictvim propojek. DalSimu
“ | usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
N LA preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stéle
- zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
— systémy propojek pro modularni svorkovnice.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SQB 4/2 Verze

Cislo 2615140000 Propojka (svorka), PfiSroubovano, Eernd, 41 A, Pocet pdli: 2, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 11.00, Izolované: Ano, Sitka: 17 mm

GTIN (EAN) 4050118653847

MnozZstvi 100 ST

Typ SQB 4/3 Verze

Cislo 2615150000 Propojka (svorka), PfiSroubovano, ¢ernd, 41 A, Pocet pdla: 3, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 11.00, Izolované: Ano, Sitka: 28 mm

GTIN (EAN) 4050118653830

MnozZstvi 50 ST

Typ SQB 4/4 Verze

Cislo 2615160000 Propojka (svorka), PfiSroubovano, ¢ernd, 41 A, Pocet pdli: 4, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 11.00, Izolované: Ano, Sitka: 39 mm

GTIN (EAN) 4050118653823

MnozZstvi 50 ST

Typ SQBA 4/3 Verze

Cislo 2615170000 Propojka (svorka), PfiSroubovano, ¢ernd, 41 A, Pocet pol: 3, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 22.00, Izolované: Ano, Sitka: 49.6 mm

GTIN (EAN) 4050118653816

MnozZstvi 10 ST

Typ SQBA 4/4 Verze

Cislo 2615180000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, ¢ernd, 41 A, Pocet poll: 4, Rozte€ v
objednavky mm (P): 22.00, Izolované: Ano, Sitka: 60.6 mm

GTIN (EAN) 4050118653809

MnozZstvi 10 ST

Typ SQS 4/2 Verze

Cislo 2615250000 Propojka (svorka), PfiSroubovano, ¢ernd, 41 A, Pocet pdli: 2, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 11.00, Izolované: Ano, Sitka: 18.4 mm

GTIN (EAN) 4050118653632

MnozZstvi 20 ST

Typ SQS 4/4 Verze

Cislo 2615260000 Propojka (svorka), PfisSroubovano, ¢ernd, 41 A, Pocet poll: 4, Rozte€ v
objednavky mm (P): 11.00, Izolované: Ano, Sitka: 40.4 mm

GTIN (EAN) 4050118653625

MnozZstvi 10 ST

Typ SRQB 4/3 Verze

Cislo 2615230000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, ¢ernd, 41 A, Pocet poli: 3, Rozte€ v
objednavky mm (P): 11.00, Izolované: Ano, Sitka: 28 mm

GTIN (EAN) 4050118653656

MnozZstvi 50 ST

Typ SRQB 4/2 Verze

Cislo 2615220000 Propojka (svorka), PfiSroubovano, ¢ernd, 41 A, Pocet pdli: 2, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 11.00, Izolované: Ano, Sitka: 17 mm

GTIN (EAN) 4050118653663

MnozZstvi 100 ST

Typ SRQB 4/4 Verze

Cislo 2615240000 Propojka (svorka), PfiSroubovano, ¢ernd, 41 A, Pocet pdla: 4, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 11.00, Izolované: Ano, Sitka: 39 mm

GTIN (EAN) 4050118653649
MnozZstvi 50 ST
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Prazdné

. Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
ﬁ Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
LT s fadami | a Z. Velka plocha na znaceni umozniuje dlouhé
\ fetézce znakd, ale také viceradkovy text.
L] Stitky WS jsou idealni na znageni pomoci dlouhych
P —— " fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard
| ‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
' ***_r J plotteru.
] ——— * | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
] « Stitky v ov&feném forméatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 12/9.5-11 MC NE WS Verze
Cislo 2484220000 , Polyamid 66, Barevny: Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118494808
MnozZstvi 300 ST

Krimpovaci kabelova oka

Izolovany kabelovy konektor z PVC nebo PC/PA
* BéZné designy

* Nepéjené
I l ¥ ¢ S kénickym vstupem, kromé spojkového konektoru

g

Vseobecné objednaci udaje

Typ KQl-m4/-0,5 Verze
Cislo 1492110000 kabelové oko, konec svorky,lzolovany kabelovy konektor,0.5 mm?2,0.1
objednavky mm?2- 0.5 mm?2

GTIN (EAN) 4050118302103
MnozZstvi 100 ST

Typ KQl-M4/-1 Verze
Cislo 1492200000 kabelové oko, konec svorky,lzolovany kabelovy konektor,1 mm?2,0.5
objednavky mm?2- 1 mm2

GTIN (EAN) 4050118302301
MnozZstvi 100 ST

Typ KQl-m4/-2,5 Verze
Cislo 1492290000 kabelové oko, konec svorky,lzolovany kabelovy konektor,2.5 mm?2,1.5
objednavky mm?2-2.5 mm?2

GTIN (EAN) 4050118302172
MnozZstvi 100 ST
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Typ KQl-m4/-6 Verze
Cislo 1492370000 kabelové oko, konec svorky,lzolovany kabelovy konektor,6 mm2,4 mm?2
objednavky -6 mm?2

GTIN (EAN) 4050118302264
MnozZstvi 100 ST
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