Datovy list

VPU AC 14 440/25 LCF

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vyrobky pfepétové ochrany Weidmiiller VPU [ (typ 1),
VPU Il (typ ) a VPU lll (typ Hll) GEinné snizuji interferen¢ni
vazby, které se mohou objevovat vlivem prechodovych
prepéti, a to i vyrazné pod limity predepsanymi koordi-

naci izolace podle normy EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3.

To znamena, Ze celd instalace je méné nachylnéa k poru-
cham. Prepétové ochrany jsou koordinovany pomoci tech-
nickych prostiedk(. To znamena, Ze neni tfeba zajistit
potladeni vazby mezi typy |, Il a lll. Pfepétové ochrany
jsou testovany podle normy vyrobkt IEC 61643-11 /

DIN EN 61643-11 a Ize je instalovat do systém v sou-
ladu s normami IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 a IEC
62305-4 / VDE 0185-4. Tetno svodic¢ bleskojistka a zafi-
zeni na prepétovou ochranu je vhodné k instalaci v sou-
stavach elektrického napajeni. Weidmiiller nabizi razné
vyrobky zavislé na konkrétnim typu elektrické sité a trovni
napéti. K dispozici je také specidlni ochranné vybaveni
typu | a typu Il pro fotovoltaické aplikace.
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Vseobecné objednaci udaje

Verze Prepétova ochrana, Nizké napéti, Ochrana proti
prepéti, TN-C-S, TN-S

Cislo objednavky 2619190000

Typ VPU AC 14 440/25 LCF

GTIN (EAN) 4050118634624

MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 07.12.2025 06:43:28 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 93 mm Hloubka (v palcich) 3.6614 inch
Vyska 90 mm Vyska (v palcich) 3.56433 inch
Sitka 144 mm Sitka (v palcich) 5.6693 inch
Cista hmotnost 25¢g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40 °C...85 °C
Vihkost Rel. vihkost 5-95 %
Pravdépodobnost selhani
MTBF 15a
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Jmenovité adaje IEC / EN
Pocet pola 4 Svodovy proud pfi Un 5 pA
Signaliza¢ni kontakt Ne Jmenovité napéti (AC) 400V
Sit o nizkém napéti TN-C-S, TN-S Stupen kryti Up pfi IN (N-PE) <25kV
Typ napéti AC Docasné prepéti (nadmérné napéti) - 762V

TOV
Doba odezvy / doba havarijniho stavu <25 ns Frekvenéni rozsah, max. 60 Hz
Frekvenéni rozsah, min. 50 Hz Vhodné pro Pocitani instalace

(bez svodového proudu)

Standardy IEC61643-11,EN Testovaci zkusebni proud limp(10/350 25 kA
61643-11 us) (L-PE)

T¥ida pozadavkud podle normy EN T1,T2 Kategorie pozadavki podle normy IEC  Typ |, Typ Il

61643-11 61643-11

Max. trvalé napéti, Uc (AC) 440V Sitové napéti 400V / 690V

Koordinace energie (10 m) Typ I, Typ II, Typ I Jmenovity proud zatéze IL 100 A

Vybijeci proud In (8/20 ps) vodi¢-PE 25 kA Vybijeci proud Imax. (8/20 ps) vodi¢-PE 100 kA

Stupen kryti Up pfi IN (L/N-PE) <25kV Zatizitelnost zkratovym proudem ISCCR 50 kA

Nasledna schopnost potladit proud Ifi ~ Z technickych divodi Integrovana zalozni pojistka Ne
nedostupné.

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie razového napéti [} Zavaznost znecisténi 2
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Obecné udaje

Opticky funkéni displej zelena = OK, Cervena = Segment Rozvod elektrické energie
svodic je vadny - vyménte
ho

Verze Ochrana proti prepéti Design Instalaéni kryt; 8 TE, Insta

IP 20

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny cerna

Vhodné pro Po¢itani instalace Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
(bez svodového proudu)

Nosna lista TS 35 Provozni nadmofrska vyska <2000 m

Data pFipojeni

Délka odizolovani 13 mm Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni
Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 13 mm
Utahovaci moment, min. 2 Nm Utahovaci moment, max. 3 Nm
Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 16 mm?2 Upinaci rozsah, min. 6 mm?
Upinaci rozsah, max. 35 mm?2 Prarez vodice, pevny, min. 6 mm?
Prarez vodiCe, pevny, max. 35 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 6 mm?2
min.
Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 25 mm?2 Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 6 mm?2
max. 46228-1), min.
Prarez vodice, pruzny, AEH (DIN 35 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, min. 6 mm?
46228-1), max.
Prarez pfipojeni vodica, splétané, max. 35 mm?2
Elektrické udaje
Typ napéti AC
Obecné udaje
Pocet pola 4 Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Barevny cerna
Zaruka
Casovy interval 5 let

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Pro pouziti v DC aplikacich pouZzijte pojistku SIBA Typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V

Poznamky Only applicable to IT power systems where the earth on the distribution transformer
is interconnected with the earth on the consumer side (RE=RA in Figure 44.A1 of IEC
60634-4-44:2018).

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001457 ETIM 9.0 EC001457

ETIM 10.0 EC001457 ECLASS 14.0 27-17-12-04

ECLASS 15.0 27-17-12-04
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Symbol elektfiny
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Schematic circuit diagram
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KFiZzovy Sroubovak, Phillips

KFizovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIKPH1 X 80 Verze
Cislo 2749890000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897098
MnozZstvi 1ST

Prazdné

ESG je vyzkouSeny stitek ve formatu MultiCard pro fadu
rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
****** K dispozici jsou rlizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako
‘ jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
, Strucny prehled vyhod:
( « Stitky pro vestranné vyuZiti - samolepici nebo
: pfipeviiovaci Stitky, v zavislosti na typu
‘ ¢ Pro sekvencéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Sstitky pro pripnuti k listé na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Verze
Cislo 1880100000 ESG, Znacky na pfistroje x 15 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478781
MnozZstvi 200 ST
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