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Velice flexibilni: SFX

SFX §titky jsou preferovanou volbou pro znaceni kabeld,
pokud se rozhodnete pro klasické feSeni pomoci vaza-
cich paska. Kabely nejsou vZdy vedeny v pfimém sméru.
Material SFX znacek - vysoce flexibilni polyuretan - s tim
pocita. Tyto znacky nasleduji kazdy ohyb kabelu a snadno
na nich drzi.Vyhody pro vas na prvni pohled:

Odolnost proti povétrnostnim vliviim testovana podle
normy ISO DIN EN ISO 4892-2:2013, tabulka 3, postup
A, cyklus 1 pfi 5000 hodinach

Individualni znac¢eni pomoci M-Print® PRO

Easy a rychly tisk pomoci THM MultiMark

Vseobecné objednaci udaje

Verze SlimFix, Oznaceni vodic¢l a kabeld, 7 - 40 mm, 60
x 13 mm, Bila

Cislo objednavky 2621450000

Typ SFX-VT 11/60 MM WS

GTIN (EAN) 4050118625592

Mnoizstvi 1000 items

Datum vytvoreni 30.10.2025 01:51:06 MEZ
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SFX-VT 11/60 MM WS
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 0.6 mm Hloubka (v palcich) 0.0236 inch
Vyska 60 mm Vyska (v palcich) 2.3622 inch
Sitka 13 mm Sitka (v palcich) 0.5118 inch
Cista hmotnost 0.55¢

Teploty

Rozsah provozni teploty -55...105 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Typ tisku prazdny Verze bez obsahu halogent

Sitka 13 mm Klasifikace hoflavosti UL 94 HB

Rozsah provozni teploty, max. 105 °C Rozsah provozni teploty, min. -55 °C

Barevny Bila Halogen Ne

Zakladni material Polyuretan Tisténé znaky bez

Velikost pole na oznaceni 10.5 x 44 mm kompatibilni tiskarna THM MULTIMARK, THM
MULTIMARK PLUS

Rozsah provozni teploty -55...105 °C

Oznaceni vodicu a kabela

Halogen Ne Prafez vodice, max. 500 mm?2

Prarez vodice, min. 16 mm2 Vnéjsi pram. vodice, max. 40 mm

Vnéjsi pram. vodice, min. 7 mm Prichod vazaciho pasku Plochy

Vnéjsi pram. vodice 7 -40 mm Vhodny vazaci pasek Plast

Prarez pripojeného vodice 16 - 500 mm?2

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01

ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01

ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02

ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Inkoustové pasky

Vseobecné objednaci udaje

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Typ RIBBON MM-HS 60/300 SW  Verze
Cislo 2448880000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118462944
MnozZstvi 1ST

THM MULTIMARK

Vseobecné objednaci udaje

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Typ MULTIMARK ROLLER 115 Verze
Cislo 1357420000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118160314
MnozZstvi 18T

THM MULTIMARK PLUS

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice

tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Verze
Cislo 2672590000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118708097
MnozZstvi 1ST
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