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Ménice PROtop DCDC se pouzivaji pro bezpecné elek-
trické oddéleni, aby se zabranilo zemnim smyckam, které
mohou vznikat pfi napajeni provoznich zafizeni ve vyrob-
nich nebo technologickych provozech. Konvertory DCDC
Ize pouzit na dlouhych napajecich linkach pro obno-
veni napajeciho napéti. Integrovany prvek ORing MOS-
FET spolehlivé odpojuje mozné interni zkraty. UmozZnuje
pfimé paralelni zapojeni pfevodnikii ACDC a DCDC z
fady PROtop pro Ucely zajisténi redundance nebo zvyseni
vykonu. Tim se pouziti jinak obvyklych diod nebo redun-
dantnich modul( stava zastaralym. Kromé toho prevod-
niky PROtop DCDC nabizeji vykonnou technologii DCL

- a jejich komunikaéni modul umoznuje plnou datovou
transparentnost a dalkové ovladani.

Vseobecné objednaci udaje

Verze DC/DC converter

Cislo objednavky 2627660000

Typ PRO TOPDC 24V/48V 10A
GTIN (EAN) 4050118662306
Mnozstvi 1 items
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ROHS Shoda
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 125 mm Hloubka (v palcich) 4.9212 inch
Vyska 130 mm Vyska (v palcich) 5.1181 inch
Sitka 75 mm Sitka (v palcich) 2.9527 inch
Cista hmotnost 1746 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -25°C..70°C
Vlhkost pfi provozni teploté 5...95 %, bez kondenzace Uvedeni do provozu 2-40°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

V souladu s vyjimkou
6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86¢c8-3558¢716666d
Vstup

Pfipojovaci systém

Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem

Jmenovité vstupni napéti 24V DC
Vstupni napéti, max. 31.2V
Vstupni napéti, min. 14V
Metoda pfipojeni vodice PUSH IN
Pojistka vstupu (interni) Ano

Rozsah vstupniho napéti DC

14 V..31.2 V (linear Derating from 18 V...14 V, 60% rated load @ Uin 14 V)

Spigkovy proud max. 15 A

Omezeni $pickového proudu Ano

Proudova spotreba ve vztahu ke Typ napéti DC

vstupnimu napéti Vstupni napéti 24V
Vstupni proud 22 A
Typ napéti DC
Vstupni napéti 18V
Vstupni proud 30A

Jmenovita spotfeba energie 527.5 VA

Vystup

Vystupni vykon 480 W

Pfipojovaci systém

Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem

Jmenovité vystupni napéti

48VDC*1%

MozZnost paralelniho pfipojeni

ano, max. 10
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Vystupni napéti, max. 56 V
Vystupni napéti, min. 45V
Vystupni proud, max. 13A
Metoda pfipojeni vodice PUSH IN

Vystupni napéti, pozn.

Ize nastavit potenciometrem nebo komunika¢nim modulem

Jmenovity vystupni proud pro Ujmen. 10A @ 60 °C

Cas pfemosténi pfi vypadku sité Cas pfemost&ni pfi vypadku sité, min. 10 ms
Typ vstupniho napéti DC
Vstupni napéti 24V
Vystupni proud 10 A
Vystupni napéti 48V

Ochrana proti opacnému napéti Ano

DCL - rezerva vrcholového zatizeni Doba trvani zesileni 15 ms
Nasobek jmenovitého proudu 500 %
Doba trvani zesileni 5s
Nasobek jmenovitého proudu 200 %

Doba nabéhuu <100 ms

Vseobecné udaje

Stupen udinnosti 91% Stupen kryti IP20

Kategorie rdzového napéti

LI

Poloha pfi montazi, poznamka k instalaci U montazni listy TS 35

je tfeba dodrzet 50 mm
volny prostor nad a pod
pristrojem pro volny pfivod
vzduchu.

Verze skfiné

Kov, odolny proti korozi

Snizeni vykonu

>60°C(25%/1°C)

Sousedni

Ne

Bézny povrch

Ne

Ztrata vykonu, volnobéh 5W Ochrana pred zkratem Ano
EMC / $ok / vibrace
Odolnost proti razim IEC 60068-2-27 30 g ve vSech smérech Hlukové emise v souladu s EN55032 Trida B

Test odolnosti proti interferenci podle
normy

EN 55032:2015,

EN 55035:2017, EN
61000-6-1:2007, EN
61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007/
A1:2011,EN
61000-6-4:2007/
A1:2011, IEC 61000-4-2,
IEC 61000-4-3, DIN
EN 61000-4-4, EN
61000-4-5:2005, EN
61000-4-6:2008, IEC

Odolnost proti vibracim IEC 60068-2-6

2,3 g(naDIN list€), 4 g
(s pfimou montazi)

61000-4-8
Koordinace izolace
Kategorie rdzového napéti 1L, Stupen kryti Ill, bez uzemnéni, pro SELV
Izola¢ni napéti, vstup/vystup 1.41 kV Napéti izolace, vystup/uzemnéni 1.41 kV
Napéti izolace, vystup/uzemnéni 0.7 kV

Elektricka bezpecnost (pouzZité normy)

Vybaveni elektrického stroje

Podle normy EN 60204

Bezpecné, zvlast nizké napéti

SELV podle IEC 60950-1,
PELV v souladu s EN
60204-1

Bezpecnostni transformatory pro

elektrické napéjeni ve spinaném rezimu

Podle EN 61558-2-16
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Data o pFipojeni (signal)

Prarez dratového pfipojeni, flexibilni 1.5 mm?2 ZpUsob dratového pfipojeni (signal) PUSH IN
(signal), max.

Prafez dratu, AWG/kcmil (signél), max. 16 Prafez dratu, pevny (signal), min. 0.14 mm?2
Prafez dratu, pevny (signél), max. 1.5 mm?2 Prafez dratového pripojeni, flexibilni 0.14 mm?2

(signal), min.

Prarez dratu, AWG/kcmil (signal), min. 26 mm?2

Data o pFipojeni (vstup)

Pfipojovaci systém Pfipojeni PUSH IN Pocet svorek (vstup) 2 pro (+, -)
s akénim ¢lenem
Hrot Sroubovaku 0,6 x3,6 Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), max. 8 AWG
Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), min. 20 AWG Prafez dratového pripojeni, flexibilni 6 mm?2
(vstup), max.
Prarez vodice, flexibilni (vstup), min. 0.2 mm?2 Prafez vodice, tuhy (vstup), max. 10 mm?2
Prlrez vodicCe, tuhy (vstup), min. 0.2 mm?

Data o pFipojeni (vystup)

Pfipojovaci systém Pfipojeni PUSH IN Pocet svorek 5(++/---)
s akénim ¢lenem
Priifez vodice, AWG/kcmil , max. 8 AWG Priifez vodice, AWG/kcmil , min. 20 AWG
Prarez vodice, pruzny , max. 6 mm?2 Prarez vodice, pruzny , min. 0.2 mm?2
Prirez vodice, tuhy , max. 10 mm?2 Prarez vodice, tuhy , min. 0.2 mm?2
Hrot Sroubovaku 0,6x3,5
Signalizace
Bezpotencialovy kontakt Ano LED zelena/Cervena Zelena: Provoz

(bez poruch), Blika zelené:
predbézné varovani

I > 90 %, Blikani zelené/
cervené: vystup vypnuty
(rezim vypnuti), Blika
Cervené: pretizeni/chyba

Stavové relé (max. zatizeni) Vystupni napéti OK (30 V

DC/ 1A)
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Accessories

BCF 3.81/180F

.PUSH IN” - inovativni pfipojovaci systém spolecnosti
Weidmiiller zjednodus$uje proces pfipojovani vodicu.
Vyhody pro uzivatele a aplikace:

* VVysoka hustota baleni diky velmi malé vySce
komponentud. Jednoduse zasunte pfipraveny vodi¢ -
hotovo

¢ Vysokéa hustota komponentt s kompaktnim SCDN /
SCDN-THR dvouuroviiovym konektorem samcem

¢ Zjednodusené zpracovani diky integrovanym tlacitkim
na otevieni upinaci jednotky

e [ntuitivni manipulace - misto pro vstup vodice a
manipulacni plocha jsou jasné oddéleny.

e Zamykani a uvoliovani bez pouziti nastrojl diky
patentované uvolfiovaci zapadce (LR) spole¢nosti
Weidmdiiller

Zasuvné konektory spolec¢nosti Weidmiuiller, rozted

3,81 mm (0,15") jsou kompatibilni s rozloZenim béznych

zasuvnych konektor, Ize je kddovat a maiji prostor na

potisk.
Vseobecné objednaci udaje
Typ BCF 3.81/03/180F SNBK ...  Verze
Cislo 1347850000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 3.81 mm, Pocet poéla: 3, 180°,
objednavky PUSH IN s tlacitkem, Upinaci rozsah, max. : 1.5 mm2, Box

GTIN (EAN) 4050118152517
MnozZstvi 50 ST
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