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Obrazek vyrobku

180° obraceny konektor samec s technologii pfipojeni
PUSH IN s nastavitelnym akénim ¢lenem (posunovacem)
pro kabelaz na misté, 6 mm?2 s roztec¢i 7,62. Také idealni
jako feseni dotykové ochrany pro zpétné napéti Splnuje
pozadavky UL 1059 600 V tfidy C a IEC 61800-5-1. Vari-
anty: bez priruby, vnéjsi pfiruba, stredova pfiruba s pfipi-
nacim mechanismem a volitelné pridavné Sroubové pfri-
pevnéni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, zastr¢ka, 7.62 mm,
Pocet péla: 3, 180°, Pfipojeni PUSH IN s akénim
¢lenem, Pfipojeni s kotevni svorkou, Box

Cislo objednavky 2630610000
Typ SVFL 7.62HP/03/180SFBMF2 SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118634259
MnoZstvi 48 items
Udaje vyrobku IEC: 1000V / 0.5 - 6 mm2

UL: 600V /36 A/ AWG 24 - AWG 10
Baleni Box
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Osvédcéeni

Schvaleni “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 47.7 mm Hloubka (v palcich) 1.8779 inch
Vyska 23.4 mm Vyska (v palcich) 0.9213 inch
Sitka 45.72 mm Sitka (v palcich) 1.8 inch
Cista hmotnost 21.02 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémové parametry

Skupina produktt

OMNIMATE Power - fada
BV/SV 7,62HP

Typ pfipojeni

Pfipojeni v provozu

Metoda pfipojeni vodice Pfipojeni PUSH IN Rozte¢ v mm (P) 7.62 mm
s akénim ¢lenem, Pfipojeni
s kotevni svorkou
Roztec v palcich (P) 0.300" Smér vystupu vodice 180°
Pocet polu 3 L1vmm 22.86 mm
L1 v palcich 0.900" Pocet fad 1

Mnozstvi fady kolik

1

Ochrana bezpecna proti dotyku dle
normy DIN VDE 0470

IP20 zapojené

Stupen kryti IP20, IP20 v instalovaném Utahovaci moment Sroubové pfiruby, 0.2 Nm
stavu min.

Utahovaci moment Sroubové pfiruby, 0.3 Nm Hrot Sroubovaku 0,6x3,5

max.

Cykly zapojovani 25

Baleni

Baleni Box Délka VPE 338.00 mm

Sitka VPE 130.00 mm Vyska VPE 54.00 mm

Udaje o materialu

Izolaéni material PA GF Barevny cerna

Barevny graf (podobné) RAL 9011 Moisture Level (MSL)

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina

Povrch kontaktu pocinované Skladovaci teplota, min. -40 °C

Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50 °C

Provozni teplota, max. 125°C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C

Teplotni rozsah, instalace, max. 125°C

Vodiée vhodné k pFipojeni

Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2

Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?2

Datum vytvoreni 07.03.2026 11:39:41 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Datovy list

SVFL 7.62HP/03/180SFBMF2 SN BK BX

Technické udaje

Pruzné, min. HO5(07) V-K

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

0.5 mm?2

Pruzné, max. HO5(07) V-K

6 mm?2

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1,

min.

1.5 mm?2

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1,

max.

6 mm2

Upinatelny vodic¢

Prlrez pfipojeni vodice

vodi¢ova koncovka

Typ zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. 2.5 mm?

Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm

Doporuc¢ené dutinka H2,5/12

na konci vodice

Délka odizolovani | jmen. 14 mm

Doporuc¢enéa dutinka H2,5/19D BL

na konci vodice

Prlfez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym

vodiCem
jmen. 4 mm?
vodicova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm
Doporuc¢ené dutinka H4,0/12
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ imen. 14 mm
Doporuc¢ena dutinka H4,0/20D GR

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym

vodi¢em
jmen. 6 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm
Doporucenéa dutinka H6,0/12
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ imen. 14 mm
Doporuc¢enéa dutinka H6,0/20 SW

na konci vodice

Prlfez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym

vodi¢em
jmen. 1.5 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 15 mm
Doporu¢enéa dutinka H1,5/18D SW
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ imen. 12 mm
Doporu¢ena dutinka H1,5/12

na konci vodice

Referencéni text

Vnéjsi pramér plastové objimky by nemél byt vétsi nez roztec (P), Délka koncovek se vybira v
zavislosti na produktu a jmenovitém napéti.

Jmenovité udaje podie IEC

Jmenovity proud, max. pocet péli 41 A Jmenovity proud, min. pocet polu 41 A
(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 1000V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 800V
stupen znecisténi ll/2 stupen znedcisténi lll/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 6000V Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 8 kV
prepéti / stupen znecisténi ll/2 prepéti / stupen znecisténi lll/2

Povrchova vzdalenost, min. 12.7 mm Vzdu$na vzdalenost, min. 12.7 mm
Jmenovité udaje podie UL 1059

Institut (cURus) CURUS C. osvédé&eni (cURus) E60693

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 600 V

UL 1059)

Jmenovité napéti (aplikacni skupina C / 600 V

UL 1059)
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Technické udaje

Jmenovité napéti (aplika¢ni skupina D / 600 V Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB / 36 A
UL 1059) UL 1059)
Jmenovity proud (aplikaéni skupinaC/ 36 A Jmenovity proud (aplikaéni skupinaD / 5 A
UL 1059) UL 1059)
Prafez vodice, AWG, min. AWG 24 Prafez vodice, AWG, max. AWG 10
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Dulezita poznamka
IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi

standardy a normami a spliuji zaji$t€né vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Dimensional drawing

Connection diagram
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Podobné ilustraci

Vyhoda produktu
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Podobné ilustraci
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