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Vnuﬁumﬁ

Kryty FieldPower® jsou velmi robustni a spliuji poza-

davky na tfidu hoflavosti 5 VA podle normy UL.

* Modul montazni listy TS 35 PT6 a kontaktni jednotka
PT6 jsou snadno zacvaknutelné.

¢ Kloubové tésnéni umoznuje pouziti predmontovanych
zasuvnych kabel(.

¢ Verze s vysokym krytem umoznuji instalaci zafizeni.

Kabelové ucpavky viz pfislusenstvi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pouzdra FieldPower®, 191 mm, 279 mm, 113
mm, IP65, v kompletnim stavu, Polykarbonat,
Transparentni

Cislo objednavky 2632830000

Typ FPENCTS 113 3C

GTIN (EAN) 4050118664522

MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 113 mm Hloubka (v palcich) 4.4488 inch
Vyska 191 mm Vyska (v palcich) 7.5197 inch
Sitka 279 mm Sitka (v palcich) 10.9842 inch
Cista hmotnost 534.7 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85°C Provozni teplota -40°C...85°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné udaje
Zakladni material Polykarbonat Material plasté Polykarbonat
Silikon Ne Barevny Transparentni
Stupen kryti IP65, v kompletnim stavu Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Utahovaci moment Sroubt vika 2 Nm Pfipojeni vika Srouby TX20
Néavod k instalaci Soucasti dodavky jsou

Srouby vika
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Listy svorkovnice pro plastovy kryt

Siroka nabidka pfisludenstvi pro boxy FieldPower®.
Kabelové ucpavky, listy svorkovnic, uzamykaci prvky a
mnoho dal$iho.

Vseobecné objednaci udaje

Typ FP ENC DRO7 142 XC P Verze
Cislo 2633510000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 142 mm, pro plastové
objednavky viko

GTIN (EAN) 4050118664393
MnozZstvi 5 ST

Typ FP ENC DRO7 230 3C P Verze
Cislo 2633520000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 230 mm, pro plastové
objednavky viko

GTIN (EAN) 4050118664386
MnozZstvi 5 ST

DMS PRO

Momentové Sroubovaky spolec¢nosti Weidmiiller maji
ergonomicky design a jsou tudiz idedlni pro jednoruéni
pouziti. Lze je pouzit bez ndmahy ve vSech instalaénich
polohéach. Navic obsahuji automaticky omezovac tocivého
momentu a maji dobrou presnost opakovani.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DMS PRO Verze
Cislo 1479120000 Mounting tool
objednavky

GTIN (EAN) 4050118287011
Mnozstvi 1ST
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Nastavce E6.3 - Torx®

Vseobecné objednaci udaje

Bity spolec¢nosti Weidmiiller jsou standardni bity, které
jsou diky své dobré kvalité, Siroké nabidce a efektivité
mezi uzivateli velmi popularni. Pocitaem fizend metoda
tvrzeni umoznuje spole¢nosti Weidmdiller zarudit
dusledné vysoky standard kvality.

Vysoce kvalitni suroviny umoznuji docileni mnohem

vyss§iho to¢ivého momentu nez je specifikovany v

prislusnych normach DIN:

* DIN 5261 pro PH/PZ bity,

* DIN 5263 pro rovné bity,

¢ Norma Camcar pro Torx® bity

To znamena vysokou Zivotnost pfi vysokych to¢ivym

momentech a tudiz idealni podminky pro standardni

situace.

Vyhody:

* Vhodné pro vSechny typy Sroub(. Diky vynikajicim
hodnotam tvrdosti 59-6 1 HRC jsou vhodné pro pouziti v
manualnich i elektrickych nastrojich.

* Dobra odolnost proti opotiebeni a tim padem dlouha
Zivotnost.

¢ Optimalni zapadani do vSech DIN Sroub(l znamena
nizké opotfebeni a optimalni pfenos to¢ivého momentu.

¢ VVyrobeno ke spInéni poZadavku profesionalni kvality
podle pfislusnych norem ISO s trvale vysokym
standardem kvality.

Typ BIT E6,3 T20 X 150 Verze
Cislo 2821510000 Montazni nastroj
objednavky

GTIN (EAN) 4064675359050
MnozZstvi 5 ST

Velikost 3

Vseobecné objednaci udaje

Kryty FieldPower® jsou velmi robustni a spliuji

pozadavky na tfidu hoflavosti 5 VA podle normy UL.

* Modul montazni listy TS 35 PT6 a kontaktni jednotka
PT6 jsou snadno zacvaknutelné.

* Kloubové tésnéni umoznuje pouziti predmontovanych
zasuvnych kabel(.

¢ Verze s vysokym krytem umoziuji instalaci zafizeni.

Kabelové ucpavky viz prisluSenstvi.

Typ FP ENC BS 042 3B Verze
Cislo 2632810000 Pouzdra FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, v zavieném
objednavky stavu, Polykarbonat vyztuzeny skelnymi vlidkny, ¢erna

GTIN (EAN) 4050118664546
MnozZstvi 1ST
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