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Kryty FieldPower® jsou velmi robustni a spliuji poza-

davky na tfidu hoflavosti 5 VA podle normy UL.

* Modul montazni listy TS 35 PT6 a kontaktni jednotka
PT6 jsou snadno zacvaknutelné.

¢ Kloubové tésnéni umoznuje pouziti predmontovanych
zasuvnych kabel(.

¢ Verze s vysokym krytem umoznuji instalaci zafizeni.

Kabelové ucpavky viz pfislusenstvi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pouzdra FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 220
mm, IP65, v kompletnim stavu, Polykarbonat
vyztuzeny skelnymi vlakny, Hlinik, ¢erna, Alumi-

nium
Cislo objednavky 2632950000
Typ FP ENC BSAS 220 3M
GTIN (EAN) 4050118664485
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaéleni

[H us

LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E256877
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 220 mm Hloubka (v palcich) 8.6614 inch
Vyska 196 mm Vyska (v palcich) 7.7165 inch
Sitka 284 mm Sitka (v palcich) 11.1811 inch
Cista hmotnost 3664.29 g
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..85°C Provozni teplota -40 °C...85 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c 10
Vseobecné udaje
Material plasté Polykarbonat vyztuzeny Silikon Ne

skelnymi vlakny, Hlinik
Barevny ¢erna, Aluminium Stupen kryti IP65, v kompletnim stavu
Utahovaci moment Sroub( vika 2 Nm Pripojeni vika Srouby TX20
Typ montaze Sroubova montaz, Navod k instalaci Soucasti dodavky jsou

Upevriovaci oka Srouby vika
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Creation date 08.01.2026 09:51:11 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Data sheet

FP ENC BSAS 220 3M

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Creation date 08.01.2026 09:51:11 MEZ

Catalogue status / Drawings



FP ENC BSAS 220 3M

Accessories

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tésnéni

Vseobecné objednaci udaje

Inteligentni feSeni kabelaZze vAm mohou usetfit cenny Cas
i penize.

Modularni systém FieldPower® obsahuje to pravé feSeni
pro kazdy ukol kabelaze.

Skladaci tésnéni pro pouziti prefabrikovanych kabel(
Tésnéni k dispozici s pfipojovacim zavitem M16 a M20
Mozna integrace provoznich a signalizacnich zafizeni do
tésnéni

Typ DG DO PT6 Verze

Cislo 4323240000 Tésnici vliozka Field Power®, Prazdné tésnéni, IP65, s odpovidajicim
objednavky krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641246

MnozZstvi 10 ST

Typ DG M16 PT6 Verze

Cislo 2545540000 Tésnici vlozka Field Power®, Tésnéni s pfipojovacim zavitem, IP65, s
objednavky odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4050118555523
MnozZstvi 18T

Typ DG M20 PT6
Cislo 2545550000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118555530
MnozZstvi 1ST

Verze
Tésnici viozka Field Power®, Tésnéni s pfipojovacim zavitem, IP65, s

odpovidajicim krytu, EPDM

Typ RKDG 2XD8.5 WG PT6 Verze

Cislo 1114530000 Tésnici vlozka Field Power®, Tésnéni, IP54, s odpovidajicim krytu,
objednavky EPDM

GTIN (EAN) 4032248892624

MnozZstvi 10 ST

Typ RKDG D11 PT6 Verze

Cislo 4323210000 Tésnici vlozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641215
MnozZstvi 10 ST

Typ RKDG D13 PT6
Cislo 4323230000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248641239
MnozZstvi 10 ST

Verze
Tésnici viozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim

pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

Typ RKDG D15 PT6
Cislo 4323220000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248641222
MnozZstvi 10 ST

Verze
Tésnici vliozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim

pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

Typ RKDG D17 PT6
Cislo 4324010000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248641284
MnozZstvi 10 ST

Verze
Tésnici vliozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim

pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM
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Typ RKDG D18 WG PT6 Verze

Cislo 2491870000 Tésnici vlozka Field Power®, Tésnéni, IP54, s odpovidajicim krytu,
objednavky EPDM

GTIN (EAN) 4050118501537

MnozZstvi 10 ST

Typ RKDG D9 PT6 Verze

Cislo 4329610000 Tésnici vliozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248668687
Mnozstvi 10 ST

Adaptéry

Vseobecné objednaci udaje

HQ adaptér pro FieldPower® Control

Instalace bez potieby néastrojl jako FieldPower kabelové

tésnéni

Vhodné pro vlozky zasuvnych konektordt HQ 4/2, HQ 8 a
HQ 17

Volitelné s uzamknutelnym ochrannym krytem (ochrana

pfed opétovnym zapnutim podle EN 60204-1)

Typ BG ARGH HQP ALU PT6
Cislo 1532200000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118337433
MnozZstvi 1ST

Verze
Adaptér, Tésnici vliozka Field Power®, Adaptér HQ, IP65, s
odpovidajicim krytu, Polykarbonat, vyztuzeny skelnymi vlakny,

uzamykatelné: Ne

Typ BG ARGH HQP ALU PT6 CS
Cislo 1532210000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118337600
MnozZstvi 18T

Verze
Adaptér, Tésnici vloZka Field Power®, Adaptér HQ, IP65, s
odpovidajicim krytu, Polykarbonat, vyztuzeny skelnymi vlakny,

uzamykatelné: Ano

AC/DC

Vseobecné objednaci udaje

Rozvod energie pomoci kabell s prifezem 1,5 az 6 mm?2.
Napajeni / odbocka ve tvaru T s PUSH IN pfipojenim (0,5
az 10 mm) a/nebo zasuvnym pfipojenim (0,5 az 4 mm).
Barevna oznaceni zajistuji jednoznacné pfifazeni vodica.
* Napajeni

* Rozvod energie

* VVétveni napajeni

Typ PT6 230/BUS
Cislo 1269960000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118058239
MnozZstvi 18T

Verze

Prvek kontaktu FieldPower®, AC/DC, IP20, Pfipojeni s odstranénim

izolace (IDC), PUSH IN, Pocet kontaktl (text): 5
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Rozvod energie pomoci kabelll s prifezem 1,5 az 6 mm2.
Napajeni / odbocka ve tvaru T s PUSH IN pfipojenim (0,5
az 10 mm) a/nebo zasuvnym pfipojenim (0,5 az 4 mm).
Barevna oznaceni zajistuji jednoznacné pfifazeni vodica.

* Napajeni

* Rozvod energie

¢ Vétveni napajeni

Vseobecné objednaci udaje

Typ PT6 Verze
Cislo 1957620000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248642489
MnozZstvi 1ST

Prvek kontaktu FieldPower®, AC, IP20, Pfipojeni s odstranénim
izolace (IDC), PUSH IN, Pocet kontaktu (text): 5

AC/DC

Rozvod energie pomoci kabelll s prifezem 1,5 az 6 mm2.
Napajeni / odbocka ve tvaru T s PUSH IN pfipojenim (0,5
az 10 mm) a/nebo zasuvnym pfipojenim (0,5 az 4 mm).
Barevnéa oznaceni zajistuji jednoznacné pfirazeni vodica.
* Napajeni

* Rozvod energie

¢ Vétveni napajeni

Vseobecné objednaci udaje

Typ PT6 DC 1/2/PE/3/4 Verze
Cislo 1534930000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118338775
MnoZzstvi 1ST

Prvek kontaktu FieldPower®, DC, IP20, Pfipojeni s odstranénim
izolace (IDC), PUSH IN, Pocet kontaktl (text): 5

DC

Rozvod energie pomoci kabell s prifezem 1,5 az 6 mm?2.
Napajeni / odbocka ve tvaru T s PUSH IN pfipojenim (0,5
az 10 mm) a/nebo zasuvnym pfipojenim (0,5 az 4 mm).
Barevna oznaceni zajistuji jednoznacné pfifazeni vodica.
* Napajeni

* Rozvod energie

* Vétveni napajeni
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Vseobecné objednaci udaje

Typ PT6 DC Verze
Cislo 1126840000 Prvek kontaktu FieldPower®, DC, IP20, Pfipojeni s odstranénim
objednavky izolace (IDC), PUSH IN, Pocet kontaktu (text): 5

GTIN (EAN) 4032248908462
MnozZstvi 18T

Listy svorkovnice pro spodni dily krytu

Siroka nabidka pfisludenstvi pro boxy FieldPower®.
Kabelové ucpavky, listy svorkovnic, uzamykaci prvky a
mnoho dal$iho.

Vseobecné objednaci udaje

Typ FP ENC DRO7 142 XB Verze
Cislo 2633450000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 142 mm, pro zakladni
objednavky dil

GTIN (EAN) 4050118664416
MnozZstvi 5 ST

Typ FP ENC DRO7 230 3B Verze
Cislo 2633460000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 230 mm, pro zakladni
objednavky dil

GTIN (EAN) 4050118664409
MnozZstvi 5 ST

Listy svorkovnice pro hlinikovy kryt

Siroké nabidka pfislugenstvi pro boxy FieldPower®.
Kabelové ucpavky, listy svorkovnic, uzamykaci prvky a
mnoho dalSiho.

Vseobecné objednaci udaje

Typ FP ENC DR15 68 XC A Verze
Cislo 8000046634 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 68 mm, pro hlinikové
objednavky viko

GTIN (EAN) 4050118686586
Mnozstvi 5 ST
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Typ FP ENC DRO7 080 XC A Verze

Cislo 2633730000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 80 mm, pro hlinikové
objednavky viko

GTIN (EAN) 4050118664379

MnozZstvi 5 ST

Typ FP ENC DRO7 110 3C A Verze

Cislo 2633750000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 110 mm, pro hlinikové
objednavky viko

GTIN (EAN) 4050118664362

Mnozstvi 5 ST

Typ FP ENC DRO7 145 3C A Verze

Cislo 2633760000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 145 mm, pro hlinikové
objednavky viko

GTIN (EAN) 4050118664355

MnozZstvi 5 ST

Typ FP ENC DRO7 170 3CA Verze

Cislo 2633780000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 170 mm, pro hlinikové
objednavky viko

GTIN (EAN) 4050118664348

MnozZstvi 5 ST

LiSty svorkovnice pro spodni

dily krytu

Vseobecné objednaci udaje

Siroké nabidka pfislusenstvi pro boxy FieldPower®.
Kabelové ucpavky, listy svorkovnic, uzamykaci prvky a
mnoho dalSiho.

Typ TS 35 PT6 Verze
Cislo 1170690000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 54 mm, pro zakladni
objednavky dil
GTIN (EAN) 4032248962532
MnozZstvi 10 ST
Verze IP68
Kromé rozsahlé palety krytli nabizi spoleénost Weidmiiller
, fadu kabelovych prichodek pro Sirokou skalu aplikaci.
p & Kabelové priichodky z mosazi, plastu a nerezové oceli
% “@ ) spliuji nejraznéjsi tiidy ochrany IP, aby byly vhodné pro
((ng spinuji nejruznejsi tridy y IP, aby byly p
> =/ jakykoliv primyslovy kryt.
/S V zavislosti na fadé kabelovych prichodek a jejich pouziti
\ﬂ jsou kabelové prichodky schvéaleny a testovany podle

norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Creation date 08.01.2026 09:51:11 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2633730000
https://eshop.weidmueller.com/p/2633750000
https://eshop.weidmueller.com/p/2633760000
https://eshop.weidmueller.com/p/2633780000
https://eshop.weidmueller.com/p/1170690000

Weidmiiller 3t

FP ENC BSAS 220 3M

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

- www.weidmueller.com
Accessories

Vseobecné objednaci udaje

Typ VG M20-K 68 Verze

Cislo 2811470000 VG K (standardni plastova kabelova priichodka), Kabelové tésnéni,
objednavky rovny, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN) 4064675292227 IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

Mnozstvi 50 ST

Typ VG M20-1/K68 Verze

Cislo 1772300000 VG K (standardni plastova kabelovéa prichodka), Kabelové tésnéni,
objednavky rovny, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN) 4032248129966 IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

MnozZstvi 50 ST

Plastové pojistné matice, Sedé

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produkt doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, t€snici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

X

e

)

Vseobecné objednaci udaje

Typ SKMU M20 - K GR Verze
Cislo 1772460000 SKMU PA (plastova pojistna matice), Pojistnd matice, M 20, 6 mm,
objednavky Polyamid 6 (PA6 - GF30)

GTIN (EAN) 4032248130207
MnozZstvi 100 ST

DMS PRO

Momentové Sroubovaky spole¢nosti Weidmiiller maji
ergonomicky design a jsou tudiz idedlni pro jednoruéni
pouZziti. Lze je pouzit bez ndmahy ve vSech instalaénich
polohach. Navic obsahuji automaticky omezovac tocivého
momentu a maji dobrou presnost opakovani.

=

Vseobecné objednaci udaje

Typ DMS PRO Verze
Cislo 1479120000 Mounting tool
objednavky

GTIN (EAN) 4050118287011
Mnozstvi 18T
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Nastavce E6.3 - Torx®

Vseobecné objednaci udaje

Bity spolec¢nosti Weidmiiller jsou standardni bity, které
jsou diky své dobré kvalité, Siroké nabidce a efektivité
mezi uzivateli velmi popularni. Pocitaem fizend metoda
tvrzeni umoznuje spole¢nosti Weidmdiller zarudit
dusledné vysoky standard kvality.

Vysoce kvalitni suroviny umoznuji docileni mnohem

vyss§iho to¢ivého momentu nez je specifikovany v

prislusnych normach DIN:

* DIN 5261 pro PH/PZ bity,

* DIN 5263 pro rovné bity,

¢ Norma Camcar pro Torx® bity

To znamena vysokou Zivotnost pfi vysokych to¢ivym

momentech a tudiz idealni podminky pro standardni

situace.

Vyhody:

* Vhodné pro vSechny typy Sroub(. Diky vynikajicim
hodnotam tvrdosti 59-6 1 HRC jsou vhodné pro pouziti v
manualnich i elektrickych nastrojich.

* Dobra odolnost proti opotiebeni a tim padem dlouha
Zivotnost.

¢ Optimalni zapadani do vSech DIN Sroub(l znamena
nizké opotfebeni a optimalni pfenos to¢ivého momentu.

¢ VVyrobeno ke spInéni poZadavku profesionalni kvality
podle pfislusnych norem ISO s trvale vysokym
standardem kvality.

Typ BIT E6,3 T20 X 150 Verze
Cislo 2821510000 Montazni nastroj
objednavky

GTIN (EAN) 4064675359050
MnozZstvi 5 ST

Tésnéni

Vseobecné objednaci udaje

Inteligentni feSeni kabelaZze vAm mohou usetfit cenny Cas
i penize.

Modularni systém FieldPower® obsahuje to pravé feseni
pro kazdy ukol kabelaze.

Skladaci tésnéni pro pouZiti prefabrikovanych kabeld
Tésnéni k dispozici s pfipojovacim zavitem M16 a M20
Mozna integrace provoznich a signalizacnich zafizeni do
tésnéni

Typ RKDG D24 WG PT6 Verze
Cislo 1069060000 Tésnici viozka Field Power®, Tésnéni, IP54, s odpovidajicim krytu,
objednavky EPDM

GTIN (EAN) 4032248827053
MnozZstvi 10 ST
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