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Siroka nabidka pfisludenstvi pro boxy FieldPower®.
Kabelové ucpavky, listy svorkovnic, uzamykaci prvky a
mnoho dalSiho.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana,
230 mm, pro zakladni dil

Cislo objednavky 2633460000

Typ FP ENC DRO7 230 3B

GTIN (EAN) 4050118664409

Mnozstvi 5 items

Datum vytvoreni 16.12.2025 05:09:20 MEZ
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Technické udaje
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 7.5 mm Hloubka (v palcich) 0.2953 inch
Vyska 35 mm Vyska (v palcich) 1.378 inch
Sitka 230 mm Sitka (v palcich) 9.0551 inch
Cista hmotnost 8.8¢g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C...85°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné udaje
Zakladni material Ocel, galvanizovana Izolaéni materiél ocel
Barevny Stribrna, cerna Typ montaze Zapojeno
Poloha pfi montazi, pozndmka k instalaci pro zakladni dil Verze bez slotu
Vseobecné specifikace
Izolacni material ocel Zakladni material Ocel, galvanizovana
Barevny Stfibrna, cerna
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02
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