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Racionalizace krimpovacich proces( si Zada stale vice
automatizace jednotlivych kroku. ,Optimalizace doby
instalace” je to, co bude trh budoucnosti vyzadovat od
svych strategickych partnera.

Automatické stroje umoznujici racionalni zpracovani
vodi¢l predstavuji odpovéd na poZadavky budoucnosti.
Vsestrannost a funkénost jsou rozhodujicimi faktory pro
zakaznika.

Se svou rozsahlou fadou automatizovanych stroj nabizi
spolec¢nost Weidmdiller profesionalni a efektivni feSeni pfi-
pravy a zpracovani kabel(.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Crimping machine, 0.5mm?2, 6mm?2
Cislo objednavky 2634310000

Typ POWERCRIMPER 6.0

GTIN (EAN) 4050118660906

Mnozstvi 1 items

-

RoHS

\/cumrumn
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 405 mm Hloubka (v palcich) 15.9449 inch
Vyska 240 mm Vyska (v palcich) 9.4488 inch
Sitka 165 mm Sitka (v palcich) 6.4961 inch
Cista hmotnost 12500 ¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouzitelné/znamo)
REACH SVHC

6¢c, 7a, 7cl

Lead 7439-92-1

SCIP

d2df479e-2b79-4€98-adc7-b03577df98ae

Automatické nalisovani koncovek

Hlavice Elektropneumaticky Doba pulzu pfiblizné 1s
Prafez koncovek, max. 6 mm?2 Prafez koncovek, min. 0.5 mm?2
Krimpovaci rozsah, max. 6 mm?2 Krimpovaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Délka nalisovani koncovek 6-18 mm Spotiebni material S plastovym limcem a bez
ni, Twin wire-end ferrules
Pfipojeni stlaceného vzduchu 5-5,5 bar Elektrické pfipojeni 100-240V /50/60Hz /
16 VA
Poznamka Dvojité kabelové koncovky Délka vsazeni 13
v rozsahu prufezu od 2 x
0,5 do 2 x 2,5 mm?, Bez
potfeby vymény néastroje
Krimpovaci rozsah 0.5...6 mm2
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002778 ETIM 9.0 EC002778
ETIM 10.0 EC002778 ECLASS 14.0 17-13-01-01
ECLASS 15.0 17-13-01-01
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