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Obrazek vyrobku

Vystrazné kryty se symbolem blesku poskytuji vétsi bez-
pecnost pro ¢lovéka a stroj. PouZivaji se tam, kde musi byt
v aplikaci oznaceno vnéjsi napéti.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rada A, Oznageni svorek, 14 x 10 mm, Zluta
Cislo objednavky 2635580000

Typ AAM 10 YE FLASH

GTIN (EAN) 4050118674521

Mnozstvi 40 items

Datum vytvoreni 24.03.2026 11:59:10 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2635580000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 5.3 mm Hloubka (v palcich) 0.2087 inch
Vyska 14 mm Vyska (v palcich) 0.5512 inch
Sitka 10 mm Sitka (v palcich) 0.3937 inch
Cista hmotnost 0.17 ¢

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje hodnoceni IECEx/ATEX

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Udaje materialu

Zakladni material PA 6.6 Barevny Zluta
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Vseobecné

Rozsah provozni teploty, max. 100 °C Rozsah provozni teploty, min. -40 °C
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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