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Flexibiln{

CvItyFi velikosti modulu umozniuji individualni feSeni a tim
Seti velké mnozZstvi prostoru. Mensi rozte¢ také znamena
optimalizovany design.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Signéalovy modul, 400V, 16 A, Pocet polG: b, Pri-
pojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Zastrény, Poza-
dovany pocet mist na zasuvna pripojeni: 1

Cislo objednavky 2636180000
Typ HDC MHE 5 MP
GTIN (EAN) 4050118690996
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaleni c €
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E92202
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 34 mm Hloubka (v palcich) 1.3386 inch
Vyska 38.9 mm Vyska (v palcich) 1.5315 inch
Sitka 14.5 mm Sitka (v palcich) 0.5709 inch
Cista hmotnost 19¢
Teploty
Mezni teplota -40°C...125°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2
Obecné udaje
Pocet pola 5 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Odpor izolace 1012 Q Cykly zapojovani =500
Typ Zastrény Kategorie rdzového napéti I}
Zavaznost znecisténi 3 Zakladni material Polykarbonat, vyztuzeny
skelnymi vlakny
Rada ModuPlug Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 400V
Jmenovité napéti: podle UL/CSA 600V Jmenovité razové napéti (DIN EN 6 kV
61984)
Jmenovity proud (DIN EN 61984) 16 A Pozadovany pocet mist na zdsuvna 1
pripojeni
PE pFipojeni, udaje
Typ pfipojeni PE Sroubové pfipojeni pres
rdm modulu
Verze
Prafez propojeni AWG, max. AWG 14 Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 10 mm
Typ pfipojeni Pfipojeni PUSH IN Prafez propojeni AWG, min. AWG 20
s akénim ¢lenem
Prifez vodice, max. 2.5 mm?2 Prafez vodice, min. 0.5 mm?2
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-17
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Obrazek vyrobku
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Vseobecné objednaci udaje

Jednoduché

Inovativni posuvny rdm ma dvé definované pozice

s aretaci pro otevirani a zaviradni. Umoznuje to snadnou
montaZz modulu bez potfeby naradi.

Typ HDC MF 6B AB Verze

Cislo 1428920000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233414

MnozZstvi 1ST

Typ HDC MF 6B BA Verze

Cislo 1428940000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233353

MnozZstvi 18T

Typ HDC MF 10B AC Verze

Cislo 1428960000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233223

MnozZstvi 1ST

Typ HDC MF 10B CA Verze

Cislo 1428980000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233278

MnozZstvi 18T

Typ HDC MF 16B AD Verze

Cislo 1429010000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233315

Mnozstvi 18T

Typ HDC MF 16B DA Verze

Cislo 1429030000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233407

MnozZstvi 1ST

Typ HDC MF 24B AF Verze

Cislo 1429050000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233285

MnozZstvi 18T

Typ HDC MF 24B FA Verze

Cislo 1429070000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233520

Mnozstvi 18T
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m emelereen

S dlouhym vodicim kolikem

Jednoduché

Inovativni posuvny rdm ma dvé definované pozice

s aretaci pro otevirani a zaviradni. Umoznuje to snadnou
montaZz modulu bez potfeby naradi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MFGL 10B AC Verze
Cislo 2736990000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823042
MnozZstvi 1ST

Typ HDC MFGL 6B AB Verze
Cislo 2736970000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823035
MnozZstvi 18T

Typ HDC MFGL 24B FA Verze
Cislo 2737040000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823097
MnozZstvi 1ST

S kratkym vodicim kolikem

Jednoduché

Inovativni posuvny rdm ma dvé definované pozice

s aretaci pro otevirani a zaviradni. Umoznuje to snadnou
montaZz modulu bez potfeby naradi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MFGS 16B DA Verze
Cislo 2736940000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823004
MnozZstvi 1ST

Typ HDC MFGS 24B AF Verze
Cislo 2736950000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823011
MnozZstvi 18T
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S dlouhym vodicim kolikem

Jednoduché

Inovativni posuvny rdm ma dvé definované pozice
s aretaci pro otevirani a zaviradni. Umoznuje to snadnou
montaZz modulu bez potfeby naradi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MFGL 16B DA Verze
Cislo 2737020000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823073
MnozZstvi 1ST

S kratkym vodicim kolikem

Jednoduché

Inovativni posuvny rdm ma dvé definované pozice
s aretaci pro otevirani a zavirani. Umoznuje to snadnou
montaz modulu bez potfeby naradi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MFGS 16B AD Verze
Cislo 2736930000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118822298
MnozZstvi 18T

S dlouhym vodicim kolikem

Jednoduché

Inovativni posuvny ram ma dvé definované pozice
s aretaci pro otevirani a zavirani. Umoznuje to snadnou
montaz modulu bez potfeby naradi.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MFGL 16B AD Verze

Cislo 2737010000 Frame

objednavky

GTIN (EAN) 4050118823066

MnozZstvi 1ST

S kratkym vodicim kolikem
Jednoduché
Inovativni posuvny rdm ma dvé definované pozice
s aretaci pro otevirani a zaviradni. Umoznuje to snadnou
montaz modulu bez potfeby naradi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MFGS 6B AB Verze

Cislo 2736890000 Frame

objednavky

GTIN (EAN) 4050118822250

Mnozstvi 1ST

Typ HDC MFGS 24B FA Verze

Cislo 2736960000 Frame

objednavky

GTIN (EAN) 4050118823028

MnozZstvi 18T

Typ HDC MFGS 10B AC Verze

Cislo 2736910000 Frame

objednavky

GTIN (EAN) 4050118822274

MnozZstvi 1ST

S dlouhym vodicim kolikem

Jednoduché

Inovativni posuvny rdm ma dvé definované pozice

s aretaci pro otevirani a zavirdni. Umoznuje to snadnou
montaZz modulu bez potfeby naradi.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MFGL 24B AF Verze
Cislo 2737030000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823080
MnozZstvi 1ST

Typ HDC MFGL 10B CA Verze
Cislo 2737000000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823059
MnozZstvi 18T

S kratkym vodicim kolikem

Jednoduché

Inovativni posuvny ram ma dvé definované pozice

s aretaci pro otevirani a zavirani. Umoznuje to snadnou
montaz modulu bez potfeby naradi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MFGS 6B BA Verze
Cislo 2736900000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118822267
MnozZstvi 18T

Typ HDC MFGS 10B CA Verze
Cislo 2736920000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118822281
MnozZstvi 1ST

S dlouhym vodicim kolikem

Jednoduché

Inovativni posuvny rdm ma dvé definované pozice

s aretaci pro otevirani a zavirdni. Umoznuje to snadnou
montaZz modulu bez potfeby naradi.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MFGL 6B BA Verze
Cislo 2736980000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118822908
MnozZstvi 1ST
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Elektrické moduly

Flexibiln{

Ctyfi velikosti modulu umoziiuji individualIni feseni a tim
Setii velké mnozstvi prostoru. Mensi rozte¢ také znamena
optimalizovany design.

Vseobecné objednaci udaje
Typ HDC MHE 5 FP Verze
Cislo 2636190000
objednavky

Signalovy modul, 400V, 16 A, Poget pola: 5, Pfipojeni PUSH IN

s akénim ¢lenem, Zasuvka, Pozadovany po¢et mist na zasuvna
GTIN (EAN) 4050118692594 pfipojeni: 1

MnozZstvi 1ST
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