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Flexibiln{

CvItyFi velikosti modulu umozniuji individualni feSeni a tim
Seti velké mnozZstvi prostoru. Mensi rozte¢ také znamena
optimalizovany design.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Napajeci modul, 1000 V, 200 A, Pocet polu: 1,
Nalisované pfipojeni, Zastrény, PoZzadovany pocet
mist na zasuvna pripojeni: 1.5

Cislo objednavky 2637280000

Typ HDC MHP200 PE MC
GTIN (EAN) 4064675269168
MnozZstvi 1 items
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Schvaleni

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 34 mm Hloubka (v palcich) 1.3386 inch

Vyska 44.85 mm Vyska (v palcich) 1.7657 inch

Sitka 21.85 mm Sitka (v palcich) 0.8602 inch

Cista hmotnost 86¢

Teploty

Mezni teplota -40°C..125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Pocet polu 1 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Cykly zapojovani =500 Typ Zastrény

Zakladni material Zinek Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 1000V

Jmenovity proud (DIN EN 61984) 200 A PoZadovany pocet mist na zasuvna 1.5
pripojeni

Verze

Typ pfipojeni Nalisované pfipojeni Prafez vodice, max. 70 mm?2

Prifez vodice, min. 25 mm?2

Signalni kontakt

Jmenovité napéti (DIN EN 61984), 1000V Jmenovity proud (DIN EN 61984), 200 A

signalni kontakt signalni

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438

ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-17

ECLASS 15.0 27-44-02-17

Datum vytvoreni 29.03.2026 07:04:01 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Weidmiiller 3¢

HDC MHP200 PE MC Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

P www.weidmueller.com
Nakresy

®
@

Datum vytvoreni 29.03.2026 07:04:01 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 3



Datovy list

HDC MHP200 PE MC

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpované kontakty 200 A
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Vseobecné objednaci udaje

Krimpované spoje poskytuji elektrické a mechanické
spojeni mezi vodi¢em a kontaktem, které je bezpecné a
spolehlivé. Optimalni krimpované pfipojeni je plynotésné
a odolné proti korozi.

Typ HDC MHP200 M 25 Verze
Cislo 2514860000 Zastrény, stfibrné, 25 - 25 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118528503
MnozZstvi 10 ST

Typ HDC MHP200 M 35 Verze
Cislo 2514870000 Zastrény, stiibrné, 35 - 35 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118528510
MnozZstvi 10 ST

Typ HDC MHP200 M 50 Verze
Cislo 2514880000 Zastrény, stfibrné, 50 - 50 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118528527
MnozZstvi 10 ST

Typ HDC MHP200 M 70 Verze
Cislo 2514890000 Zastrény, stiibrné, 70 - 70 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118528534
MnozZstvi 10 ST
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Ruzné
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Vseobecné objednaci udaje

Vedle t&zkych konektor( poskytuje fada RockStar®
pfislusenstvi pro efektivni, funkéni a bezpe¢nou kabelaz;
napr. kddovaci systémy, spony stinéni, kryci desky a
nahradni tésnéni

Typ HDC MHP200 REMOVAL TOOL Verze
Cislo 2617240000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118705430
MnozZstvi 18T
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