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CvItyFi velikosti modulu umozniuji individualni feSeni a tim
Seti velké mnozZstvi prostoru. Mensi rozte¢ také znamena
optimalizovany design.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Napajeci modul, 200 A, Pocet poll: 1, Nalisované
pfipojeni, Zastrény, Pozadovany poc¢et mist na za-
suvna pripojeni: 1.5

Cislo objednavky 2637280000

Typ HDC MHP200 PE MC
GTIN (EAN) 4064675269168
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

Schvaleni

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 34 mm Hloubka (v palcich) 1.3386 inch

Vyska 44.85 mm Vyska (v palcich) 1.7657 inch

Sitka 21.85 mm Sitka (v palcich) 0.8602 inch

Cista hmotnost 90¢g

Teploty

Mezni teplota -40°C..125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Pocet polu 1 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Cykly zapojovani 2500 Typ Zastrény

Jmenovity proud (DIN EN 61984) 200 A PoZadovany pocet mist na zasuvna 1.5
pripojeni

Verze

Typ pfipojeni Nalisované pfipojeni

Signalni kontakt

Jmenovité napéti (DIN EN 61984), 1000V Jmenovity proud (DIN EN 61984), 200 A

signalni kontakt signalni

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438

ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-17

ECLASS 15.0 27-44-02-17
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