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RoHS

Vnm-um

¢ Konstrukce budoucnosti Vseobecné objednaci udaje
¢ RGzné velikosti moduld
* Jednoduché integrace zafizeni Verze Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Kédo-
 Jednoduché feseni plug-and-play - rychla vyména jed- . vaci prvek, Cervena
notlivych modulti ze sité jednoho zafizeni Ss'o objednévky w
¢ Rychla a snadna instalace bez nastrojl G»;TN (EAN) 40_501 18663549
¢ Bezpecné uzamceni konektort pfipojnic MnoZstvi 25 items
* Konstrukce bezpec¢na na dotyk Udaje vyrobku
» Kompenzace tolerance v soustavé kolejnic umoz- Balenf Box

nuje jednoduchou montaz zafizeni na montazni desku
panelu bez extrémni presnosti

* Nekomplikované schvaleni UL s registrovanymi kompo-
nenty UL

* |[dealni navrh velikosti a technickych dat pro typické
vicesmérové servozesilovace
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Datovy list
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Technické udaje
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Osvédcéeni

Schvéleni “
ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E196651
Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost 169

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Box Délka VPE 155.00 mm
Sitka VPE 64.00 mm Vyska VPE 38.00 mm
l'ldaje o materialu

Izola&ni material PA GF Barevny Cervena
Barevny graf (podobné) RAL 3020 Skupina izola¢niho materialu ]
Komparativni index sledovani (CTI) =400 Odpor izolace 2108 Q
Moisture Level (MSL) Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Material kontaktu Slitina Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50°C
Provozni teplota, max. 130°C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C

Jmenovité adaje podle IEC

testovano podle normy

IEC 60664-1, IEC 61984

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zaji$té€né vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-04-92

ECLASS 9.1 27-44-04-92 ECLASS 10.0 27-44-04-92

ECLASS 11.0 27-46-04-01 ECLASS 12.0 27-46-04-01

ECLASS 13.0 27-46-04-01 ECLASS 14.0 27-46-04-01

ECLASS 15.0 27-46-04-01
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