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Moderni stroje a zavody vyzaduji systémy monitorovani
zatizeni schopné komunikovat. topGUARD - systém moni-
torovani zatizeni s technologii IO-Link - poskytuje moz-
nosti dalkového ovladani, kompletni transparentnost dat
a spolehlivou ochranu systémového napéti do 24 voltu.
topGUARD je idealni doplnék ke zdrojim PROtop s tech-
nologii I0-Link z inovativnich systému pro spravu napa-
jeni. Pouziva inovativni pfistup k integrovanému rozlozeni
potencialu, cozZ Setfi prostor a ¢as pfi instalaci zafizeni.
Komunikaéni modul staéi jednodusse pfipojit a integro-
vat |IODD soubor, aby bylo provedeno nastaveni parame-
tr( a kontrola a poskytnuty provozni data.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Electronic load monitoring
Cislo objednavky 2656670000

Typ TGD ELM-4 CL2

GTIN (EAN) 4050118686241
Mnozstvi 1 items
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Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaéleni
€ ¢(U)ys UK
LISTED cq

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E258476
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 96.5 mm Hloubka (v palcich) 3.7992 inch
Vyska 125 mm Vyska (v palcich) 4.9212 inch
Sitka 12.2 mm Sitka (v palcich) 0.4803 inch
Cist4 hmotnost 90 g
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..85°C Provozni teplota -25°C..70°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 925510b1-0d14-47d7-86d9-90447b22ecd3
Vstup
Jmenovité vstupni napéti 24V DC Pojistka vstupu (interni) Ano
Rozsah vstupniho napéti DC 18..30V DC max. pfipustné zbytkové zvinéni u vstupu 100 mVpp
Vystup
Pfipojovaci systém PUSH IN Kapacitni zatéz 4.700 pyF
Nastavitelny jmenovity proud Ano Jmenovity proud 4 A
Jmenovity proud (na kanal) 4 A Charakteristika spinani viz charakteristicka kfivka
Vseobecné udaje
Stupen kryti IP20
Kategorie radzového napéti 1l
MTTF Podle normy SN 29500

Doba provozu (hodin), min. 2154000 h

Teplota okoli 40 °C

Vstupni napéti 24V

Vystupni vykon 96 W

Pracovni cyklus 100 %

Bézny povrch

Ne

Kli¢ funkce

Doba aktivace <3s, Reset, ON

Relé k aktivaci vystupu

Ne

Koordinace izolace

Kategorie razového napéti
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Pfipojovaci systém PUSH IN Pocet svorek 2(+/-)
Prafez vodice, AWG/kcmil , max. 12 AWG Prafez vodice, AWG/kcmil , min. 26 AWG
Prafez vodice, pruzny , max. 2.5 mm?2 Prafez vodice, pruzny , min. 0.14 mm?2
Prafez vodice, tuhy , max. 2.5 mm?2 Prafez vodice, tuhy , min. 0.14 mm?2
Hrot Sroubovaku 0,6 x3,5
Signalizace
Zelena LED Provoz (bez poruch), Casné  Cervena LED Monitorovani zatéze bylo
varovani: | Vystup > 90 % | odpojeno, Monitorovani
jmenovité (blikani) zatéze bylo spusténo
(blikani), Interni chyba
(rychlé blikani)
Zluta LED Adresa je pridélena.,
Probiha pridélovani adresy
(blikani)
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003538 ETIM 9.0 EC003538
ETIM 10.0 EC003538 ECLASS 14.0 27-37-10-16
ECLASS 15.0 27-37-10-16
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Current
Sensor

Tripping characteristic normal
10s I

100 ms

10ms

1ms

1A 10A 100A
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Standardni verze pro strojirenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Pro efektivni provoz stroji a zafizeni je tfeba
bezporuchovy rozvod fidiciho napéti se snadnou udrzbou,
ktery muze byt instalovan rychle a v malém prostoru.

S novym systémem maxGUARD se svorkovnice (pGvodné
instalované jednotlivé) na rozvod potencialu do vystupl
elektronickych monitort zatizeni stavaji nedilnou soucasti
24V DC systému rozvodu fidiciho napéti.

Inovativni kombinace monitorovani zatizeni a rozvodu
potencialu Setfi ¢as pfi instalaci, snizuje riziko poruch

a mnozstvi pozadovaného prostoru na svorkovnici o 50 %.

Typ AMG DIS Verze

Cislo 2123050000 Potential distributor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118425413

MnozZstvi 10 ST

Typ AMG PP Verze

Cislo 2123000000 Partition plate
objednavky

GTIN (EAN) 4050118425338

MnozZstvi 40 ST

Typ AMG PD Verze

Cislo 2122920000 Potential distributor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118425321

MnozZstvi 10 ST

Typ AMG OD Verze

Cislo 2122910000 Potential distributor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118425185

MnozZstvi 10 ST

Typ AMG MD Verze

Cislo 2122930000 Potential distributor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118425192

MnozZstvi 10 ST

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmuiller zahrnuje koncové drZzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ WEW 35/2 VO GF SW Verze
Cislo 1479000000 Bog&nice, &erna, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 8 mm, 130 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118286779
MnozZstvi 50 ST

Standardni verze pro strojirenstvi

Pro efektivni provoz stroji a zafizeni je tfeba
bezporuchovy rozvod fidiciho napéti se snadnou udrzbou,
ktery muze byt instalovan rychle a v malém prostoru.

S novym systémem maxGUARD se svorkovnice (pGvodné
instalované jednotlivé) na rozvod potencialu do vystupt
elektronickych monitort zatizeni stavaji nedilnou soucasti
24V DC systému rozvodu fidiciho napéti.

Inovativni kombinace monitorovani zatizeni a rozvodu
potencialu Setfi ¢as pfi instalaci, snizuje riziko poruch

a mnozstvi pozadovaného prostoru na svorkovnici o 50 %.

Vseobecné objednaci udaje

Typ AMG EP 2010 Verze
Cislo 2495380000 Fastening element
objednavky

GTIN (EAN) 4050118505306
MnozZstvi 30 ST

Prazdné

. Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
|ELLLEITITL Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS stitky vyuZit i
TIIIIIIIIL s fadami | a Z. Velka plocha na zna¢eni umoznuje dlouhé

— fetézce znakd, ale také vicefadkovy text.
\ [LLL]] Stitky WS jsou idealni na znageni pomoci dlouhych
T RRnnlk fetézcl znaku. Diky osvédéenému formatu MultiCard
: ‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo

'ff\—FJ plotteru.
[RERERRRRN| Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

« Stitky v ovéfeném formatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 10/6 M MC NE WS Verze
Cislo 1818400000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248310876
MnozZstvi 600 ST
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Propojky

Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 4N/2 Verze

Cislo 1527930000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polG: 2, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332766

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQVv 4N/2 BL Verze

Cislo 1528040000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet poll: 2, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332773

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/2 RD Verze

Cislo 2460450000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péli: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118476149

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 Verze

Cislo 1527940000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polh: 3, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118332865

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 BL Verze

Cislo 1528080000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet poll: 3, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118333008

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 RD Verze

Cislo 2460810000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péla: 3, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118476231

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/4 Verze

Cislo 1527970000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, PocCet polu: 4, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

GTIN (EAN) 4050118332889

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/4 BL Verze

Cislo 1528120000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pdlu: 4, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

GTIN (EAN) 4050118332872

MnozZstvi 60 ST
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Typ ZQV 4N/4 RD
Cislo 2460800000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118476224
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet poli: 4, Rozte& v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

Typ ZQV 4N/5
Cislo 1527980000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332759
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 32 A, Pocet pola: 5, Rozted v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.2 mm

Typ ZQV 4N/5 BL
Cislo 1528140000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118333015
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pdlu: 5, Rozte¢ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.2 mm

Typ ZQV 4N/5 RD
Cislo 2460790000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118476217
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péli: 5, Rozted v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.2 mm

Typ ZQVv 4N/6
Cislo 1527990000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332919
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 32 A, Pocet pola: 6, Rozte¢ v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 34.3 mm

Typ ZQV 4N/6 BL
Cislo 1528170000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332926
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet poll: 6, Rozte¢ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 34.3 mm

Typ ZQV 4N/6 RD
Cislo 2460780000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118476200
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péli: 6, Rozted v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 34.3 mm

Typ ZQv 4N/7
Cislo 1528020000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332780
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polG: 7, Rozte¢ v
mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 40.4 mm

Typ ZQv 4N/7 BL
Cislo 1528180000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118333114
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet po6li: 7, Rozte¢ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 40.4 mm

Typ ZQV 4N/7 RD
Cislo 2460770000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118476194
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péla: 7, Rozted v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 40.4 mm
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Typ ZQV 4N/8
Cislo 1528030000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332841
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, PocCet polu: 8, Rozte¢ v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 46.5 mm

Typ ZQV 4N/8 BL
Cislo 1528190000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332858
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pdlu: 8, Rozte¢ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 46.5 mm

Typ ZQV 4N/8 RD
Cislo 2460760000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118476187
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet polii: 8, Rozted v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 46.5 mm

Typ ZQV 4N/9
Cislo 1528070000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332797
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 32 A, Pocet pola: 9, Rozte¢ v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 52.6 mm

Typ ZQV 4N/9 BL
Cislo 1528220000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118333107
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modréa, 32 A, Pocet pdlu: 9, Rozte¢ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 52.6 mm

Typ ZQV 4N/9 RD
Cislo 2460750000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118476170
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet pél: 9, Rozted v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 52.6 mm

Typ ZQV 4N/ 10
Cislo 1528090000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332896
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet poli: 10, Rozte¢ v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 BL
Cislo 1528230000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118333138
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pola: 10, Rozte€ v
mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

Typ ZQVv 4N/10 RD
Cislo 2460740000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118476163
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet poli: 10, Rozteé v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

Typ ZQV 4N/50
Cislo 1528130000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332902
MnozZstvi 5 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet poli: 50, Rozte¢ v
mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 303.7 mm
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Typ ZQV 4N/50 BL Verze
Cislo 1528240000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet péli: 50, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 303.7 mm

GTIN (EAN) 4050118333121
MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 4N/50 RD Verze
Cislo 2460730000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Po&et péld: 50, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 303.7 mm

GTIN (EAN) 4050118476156
Mnozstvi 5 ST

Plochy Sroubovak

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpeénost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIS SL 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 1274660000 Sroubovak, MontaZni nastroj
objednavky

GTIN (EAN) 4050118072631
MnozZstvi 1ST
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