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Obrazek vyrobku

RoHS

Vnmrum

Tpolové listy rozvodU fazi typu kontaktu se pouzivaji k roz-
loZeni potencialu s jinymi souc¢astmi ve skfince, jako jsou
jistiGe, proudové chranice a dalsi zafizeni pro instalaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fazova proudova lista (svorkovnice), 80, Pocet
poéla: 9, Izolované: , 16

Cislo objednavky 2657960000

Typ S-1L-160/16

GTIN (EAN) 4050118672565

Mnozstvi 20 items

Stav objednavky Preruseno

K dispozici do 2024-08-30T00:00:00+02:00

Alternativni vyrobek S-1L-1000/16

Datum vytvoreni 14.03.2026 11:07:47 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2657960000
https://eshop.weidmueller.com/p/2658040000
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Technické udaje

Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 16.8 mm Hloubka (v palcich) 0.6614 inch
Vyska 15.56 mm Vyska (v palcich) 0.6102 inch
Sitka 160 mm Sitka (v palcich) 6.2992 inch
Cista hmotnost 32¢

Teploty

Okolni teplota -5°C..40°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje materialu

Barevny Seda

Data hodnoceni

Jmenovity priifez 16 mm2 Jmenovité napéti 400V
Jmenovity proud 80 A

Rozméry

Rozte¢ v mm (P) 17.80 mm

Vseobecné

Pocet polu 9

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000215 ETIM 9.0 EC000215
ETIM 10.0 EC000215 ECLASS 14.0 27-37-13-06
ECLASS 15.0 27-37-13-06

Datum vytvoreni 14.03.2026 11:07:47 MEZ
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Vykres
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L) ZE B0 ST CE
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Koncova vicka a kryty

Koncova vika a kryty zajiStuji pozadované vzdalenosti v
systému i poté, co byly sbérnice zkraceny na délku, nebo
v pripadé volné stojicich kontakt(, a zarucuji bezpecnost
prstd v souladu s DIN EN 50274.

Vseobecné objednaci udaje

Typ END CAP G+S 1L/10-16 Verze
Cislo 2658970000 Viko svorky, Seda, Vyska: 16.8 mm, Sitka: 4.5 mm, Hloubka: 16.8 mm
objednavky

GTIN (EAN) 4050118671551
MnozZstvi 50 ST

Vstupni svorky

Nase vstupni moduly usnadnuji manipulaci p¥i napajeni
systému. Polomér ohybu kabelu Ize napfiklad snizit
- pomoci vstupniho modulu s postrannim vstupem.

&

Vseobecné objednaci udaje

Typ FIT 25 GN Verze
Cislo 2659050000 Pomocné pfipojeni (svorka), 25 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118671483
MnozZstvi 10 ST

Typ FIT 25 SN Verze
Cislo 2659060000 Pomocné pfipojeni (svorka), 25 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118671476
Mnozstvi 30 ST

Typ FIT 50 GN Verze
Cislo 2659070000 Pomocné pfipojeni (svorka), 50 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118671469
MnozZstvi 3ST

Typ FIT 50 GN/F Verze
Cislo 2659090000 Pomocné pfipojeni (svorka), 50 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118671445
MnozZstvi 3ST

Datum vytvoreni 14.03.2026 11:07:47 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2659050000
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https://eshop.weidmueller.com/p/2659090000
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Typ FIT 50 SN Verze

Cislo 2659080000 Pomocné pfipojeni (svorka), 50 mm?2
objednavky

GTIN (EAN) 4050118671452

MnozZstvi 3ST

Typ FIT 50 SN/F Verze

Cislo 2659100000 Pomocné pfipojeni (svorka), 50 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118671438

Mnozstvi 3 ST

Koncova vicka a kryty

Vseobecné objednaci udaje

Koncova vika a kryty zajistuji pozadované vzdalenosti v
systému i poté, co byly sbérnice zkraceny na délku, nebo
v pripadé volné stojicich kontakt(, a zarucuji bezpecnost
prstli v souladu s DIN EN 50274.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)
MnozZstvi

PROTECTION COVER G+S /5
2659040000

4050118671490

10 ST

Verze

Viko svorky, ZIuta, Vy3ka: 18.3 mm, Sitka: 8.1 mm, Hloubka: 18 mm
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https://eshop.weidmueller.com/p/2659080000
https://eshop.weidmueller.com/p/2659100000
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