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Obrazek vyrobku

b’

RoHS

\/cumpum

Nase vstupni moduly usnadnuji manipulaci p¥i napa-
jeni systému. Polomér ohybu kabelu Ize napfiklad snizit
pomoci vstupniho modulu s postrannim vstupem

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pomocné pfipojeni (svorka), 25 mm?2

Cislo objednavky 2659050000

Typ FIT 25 GN

GTIN (EAN) 4050118671483

Mnozstvi 10 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.
K dispozici do 2025-06-01T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 11.11.2025 09:01:16 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2659050000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 19.5 mm Hloubka (v palcich) 0.7677 inch
Vyska 34 mm Vyska (v palcich) 1.3386 inch
Sitka 13.5 mm Sitka (v palcich) 0.5315 inch
Cista hmotnost 109

Teploty

Okolni teplota -5°C..40°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouZitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Udaje materialu

Barevny Seda

Data hodnoceni

Jmenovity priifez 25 mm?2 Jmenovity proud 101 A
Klasifikace

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-08 ECLASS 14.0 27-25-03-08
ECLASS 15.0 27-25-03-08
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