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UV rezistentni polyamid 6.6 zarucuje vynikajici trvanlivost
naSich specialnich kabelovych pasek i v silném UV zareni.
Vynikaijici pro trvalé venkovni pouziti.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Kabelové vazaci pasky, 4.5 x 290 mm, Polyamid
66,220 N

Cislo objednavky 2659350000

Typ CB-UVR 290/4,5 BK

GTIN (EAN) 4050118682816

Mnozstvi 100 items

Datum vytvoreni 17.11.2025 09:11:02 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2659350000

Datovy list

CB-UVR 290/4,5 BK
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ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E317499

Rozméry a hmotnosti

Hloubka T mm Hloubka (v palcich) 0.0394 inch
Vyska 290 mm Vyska (v palcich) 11.4173 inch
Sitka 4.5 mm Sitka (v palcich) 0.1772 inch
Cista hmotnost 19¢g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...85 °C Trvala provozni teplota, min. -40 °C
Trvala provozni teplota, max. 105 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Instalaéni materialy

Odolné proti UV zareni Ano Pro znovuotevieni Ne
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2 Rozsah provozni teploty, max. 85 °C
Rozsah provozni teploty, min. -40 °C Halogen Ne

Primér kabelu, max. 79 mm Zakladni material Polyamid 66
Pevnost v tahu 220N Pramér svazku, max. 78 mm
Pevnost v tahu (sila v librach) 49 Ibf Priimér svazku, min. 3.5 mm
Klasifikace

ETIM 6.0 EC000046 ETIM 7.0 EC000046
ETIM 8.0 EC000046 ETIM 9.0 EC000046
ETIM 10.0 EC000046 ECLASS 9.0 27-14-07-02
ECLASS 9.1 27-14-07-02 ECLASS 10.0 27-14-07-02
ECLASS 11.0 27-14-07-02 ECLASS 12.0 27-14-07-02
ECLASS 13.0 27-14-07-02 ECLASS 14.0 27-14-07-02
ECLASS 15.0 27-14-07-02
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