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RoHS

Vnmrum

Diky Siroké fadé variant s vystupnim napétim 5, 12, 24

a 48 V a rozsahlé skale mezinarodnich schvaleni jsou
vhodné pro pouziti v mnoha raznych aplikacich. Rozsah
vykonu je od 35 W do 350 W. Individualni adaptabilita je
tim, co z prvkd PRO-PM déla spravnou volbu pro mnoho
standardnich stroju.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Power supply, switch-mode power supply unit
Cislo objednavky 2660200284

Typ PRO PM 75W 48V 1.6A

GTIN (EAN) 4050118782059

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 20.03.2026 10:43:25 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 99 mm Hloubka (v palcich) 3.8976 inch
Vyska 30 mm Vyska (v palcich) 1.1811 inch
Sitka 97 mm Sitka (v palcich) 3.8189 inch
Cista hmotnost 240 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -20°C..70°C
Vlhkost 5..95 % RH
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP 015¢3a09-4dd7-4b84-85e2-16a46fade79a
Vstup
Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni
Rozsah vstupniho napéti AC 90...264 V AC
Doporucéena zaloZni pojistka 4 A pfi 230 V AC, charakteristicka kfivka C
Frekvenc¢ni rozsah AC 47..63 Hz
Jmenovité vstupni napéti 100-240V AC
Spotieba proudu AC 1TA@230VAC/2A@ 115V AC
Spickovy proud max. 45 A
Proudova spotieba ve vztahu ke Typ napéti AC
vstupnimu napéti Vstupni napéti 230V
Vstupni proud TA
Typ napéti AC
Vstupni napéti 115V
Vstupni proud 2A
Jmenovita spotfeba energie 87.2 VA
Vystup
Vystupni vykon 75 W Selhani napéajeni v prabéhu ¢asu 20 ms
Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni Jmenovité vystupni napéti 48 VDC
Zbytkové zvinéni, prerusujici Spicky <150 mVPP Moznost paralelniho pfipojeni Ano, s diodovym modulem

Ochrana pred pretizenim

120 %...180 %
limenovity, hiccup rezim s
automatickym obnovenim

Ochrana pred radzovym napétim

55-62 V pfi48 V DC

Vystupni napéti, pozn.

* 10% nominal output
voltage tolerance,
adjustable with
potentiometer

Jmenovity proud

1.6 A
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Vseobecné udaje

Stupen Gcinnosti 86%

Vihkost

5..95 % RH

Stupen kryti IP20

Indikace stavu

Zelend LED: pripraven

Poloha pfi montazi, poznamka k instalaci Panelova montaz, upevnéni
Srouby

Snizeni vykonu

>50°C(2%/ 1°C)

Ochrana pred zkratem Ano

EMC / Sok / vibrace

Odolnost proti razam IEC 60068-2-27 30 g ve vSech smérech

Hlukové emise v souladu s EN55032

Tfida B

Burst: EN 61000-4-4 /
ESD EN 61000-4-2,

ENG6 1000-4-3 (HF field),
EN 6 1000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-8 (Fields), EN
61000-4-11 (Dips)

Test odolnosti proti interferenci podle
normy

Odolnost proti vibracim IEC 60068-2-6

10...500 Hz, konstantni
akcelerace 5 g, 10 minut/
cyklus, 60 minut/osu

Koordinace izolace

Izola¢ni napéti, vstup/vystup 3 kV Napéti izolace, vystup/uzemnéni 2 kV
Napéti izolace, vystup/uzemnéni 0.5 kV
Elektricka bezpecnost (pouzité normy)
Bezpecné, zvlast nizké napéti SELV podle IEC 60950-1,

PELV v souladu s EN

60204-1
Data o pFipojeni (vstup)
Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni Prarez vodice, AWG/kcmil (vstup), max. 12 AWG
Prarez vodice, AWG/kcmil (vstup), min. 21 AWG Prarez vodice, tuhy (vstup), max. 4 mm?2
Prarez vodicCe, tuhy (vstup), min. 0.34 mm?2
Data o pFipojeni (vystup)
Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni Prafez vodice, AWG/kcmil , max. 12 AWG
Prarez vodice, AWG/kcmil , min. 21 AWG Prafez vodice, tuhy , max. 4 mm?2
Prirez vodice, tuhy , min. 0.34 mm?2
Signalizace
Indikace stavu Zelena LED: pfipraven
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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