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V-TEST Il

* Testovaci zafizeni na pfipojitelnou prepétovou ochranu
fady VPU AC a VPU PV

e Zafizeni pro implementaci normy IEC 62305-3 (perio-
dicky test)

¢ PFiru¢ni zafizeni s integrovanym dobijecim akumulato-
rem pro meéreni v terénu

¢ QR kéd vededo tabulky kontroly hodnoty

¢ Intuitivni pokyny pro uzivatele (v angli¢tiné)

V-TEST Il je kompaktni pfenosna testovaci jednotka pro

pripojitelnou prepétovou ochranu fady VPU AC a VPU PV.

Zkusebni zafizeni Ize pouzit k vyzkousSeni rdzové ochrany

v souladu se zkuSebnimi periodami, které pozaduje

IEC62305-3. Vysledek méreni ochranného prvku je zob-

razen na podsviceném displeji. Chcete-li uréit stav ochran-

ného prvku, vysledek méreni musi byt ovéfen pomoci zku-

Sebni tabulky.

MPLIANT

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Ochrana proti blesku a prepéti, Testovaci zafizeni

Cislo objednavky

2661040000

Typ V-TEST Il
GTIN (EAN) 4050118704143
Mnozstvi 1 items
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Osvédéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 82 mm Hloubka (v palcich) 3.2283 inch
Vyska 205 mm Vyska (v palcich) 8.0709 inch
Sitka 220 mm Sitka (v palcich) 8.6614 inch
Cista hmotnost 500 g
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..70°C Provozni teplota -10°C..50°C
Vlhkost 25-75%, no
condensation
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94¢0-20c629bb05e3
Jmenovité udaje IEC / EN
Standardy IEC 61326-1, IEC
61010-1, EN 61326-1
Obecné udaje
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny Seda
Véha 1100 g Stupen kryti IP20
Technické parametry testovaciho zafizeni
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Napajeci napéti 100..240V AC
Sada baterii integralni, véetné Rozsah méreni U<1500V/1=0,1;0,5; 1
zasuvného napajeni pro mA
dobijeni
Obecné udaje
Stupefi kryti IP20 Barevny Seda
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002495 ETIM 9.0 EC002495
ETIM 10.0 EC002495 ECLASS 14.0 27-20-11-14
ECLASS 15.0 27-20-11-14
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