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Pfizplsobte sva pfipojeni budoucnosti Pomoci pokroci-
lych fesSeni fady RockStar® ModuPlug

Komplexnost priimyslovych aplikaci stale roste. PoZa-
davky na konektivitu rostou s nimi. Funkénost na neju-
spornéjsim instala¢nim prostoru, bezpecna instalace a
rychly proces vymény jsou nékolika z vlastnosti produktu,
po kterych je poptavka. Nas systém modularnich zasuv-
nych konektor( RockStar® ModuPlug spliiuje sou¢asné
pozadavky trhu, ale zaroven byl navrzen o ohledem na
budoucnost. Pouzitim jednotlivych modult kombinujete
potfebné funkce pro prenos vykonu, signéalu a dat pro-
stfednictvim jediného rozhrani. Diky nové rozmanitosti
velikosti modul(l mizZete v jednom zasuvném konektoru
kombinovat vice aplikaci nez kdy predtim. Tyto moduly
snizuji potfebny prostor a redukuji nadklady ve srovnani s
konektory s pevnymi pdly a jinymi modularnimi systémy
zasuvnych konektord. DimysIné ramy a moduly se velmi
snadno instaluji a integruji do krytd HDC se stupném
kdyti IP 65 a IP 68. MliZete také systém RockStar® Modu-
Plug pouzit k dopInéni vaSich stavajicich aplikaci bez jaké-
koliv potfeby zmén ve vaSem systému. Jakozto zkuSeny
partner pramyslové konektivity nabizi spoleCnost Wei-
dmuiller ultra moderni konektivitu s maximalni spolehli-
vosti. MiZete vytvofrit pfizplisobena feseni pro progresivni
pfipojeni i se systémem RockStar®.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2661950040

Typ HDC RJ4501 MMSCAT6-0040
GTIN (EAN) 4050118675375

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 20.03.2026 01:28:15 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaéleni
€ (0D s UK
LISTED cn

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E316369
Rozméry a hmotnosti
Délka 04m Délka (v palcich) 15.748 inch
Cista hmotnost 19.76 g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Elektrické vlastnosti
Provozni napéti 48V Jmenovité napéti 48 V
Proudova zatiZitelnost pfi 50 °C TA PoE / PoE+ odpovida IEEE 802.3at
Elektrické vlastnosti kabelu
Pfenosova rychlost 10 Gbit/s Provozni napéti 48 V
Kategorie Cat. 6A Jmenovity proud TA
Utlum spojeni do 1000 MHz 80 dB Trida oddéleni podle EN 50174-2 d
Kapacita pfi 1 kHz 46 nF/km Odpor spojeni pfi 10 MHz / m 5.00 mQ
Utlum stinéni do 1000 MHz 60.00 dB Doba propagace signalu 4.4 ns/m
ZkuSebni napéti: stinéni vodi¢-vodi¢ 750V DC, 1 min Rozdilovy odpor 5 %
Zpozdéné zkresleni 25 ns/100m Charakteristickd impedance 100 £ 15 Q pfi 1-100

MHz
Struktura kabelu
Prameny 7 Barva oplasténi Seda
Prafez 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 Stinéni S/FTP

mm?

Pocet vodicu 8 Priafez izolace 1.04 mm
Izolace PE Pramér plasté, max. 5.9 mm
Pramér plasté, min. 5.5 mm Material plasté LSZH
Pramér médi 0.43 mm Usporadani jader vodice Krouceny par

Stinici oplet vyroben z
meédénych dratkd

Kompletni stinéni

Barevna posloupnost vodi¢t - paru
vodiéu

bila - modra, bila -
oranzova, bila - zelena, bila
-hnéda

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-07
ECLASS 15.0 27-06-03-07
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Elektrické moduly

Flexibiln{

Ctyfi velikosti modulu umoziiuji individualIni feseni a tim

Setii velké mnozstvi prostoru. Mensi rozte¢ také znamena
¢ optimalizovany design.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MRJ45 GC F Verze
Cislo 2592030000 Modul RJ45, 50V, 1 A, Poget pola: 8, RJ45, Zasuvka, PoZadovany
objednavky pocet mist na zasuvna pfipojeni: 1

GTIN (EAN) 4050118600506
MnozZstvi 1ST

Typ HDC MRJ45 PCADP MC Verze
Cislo 2592260000 Modul RJ45, 0V, 0 A, Pocet pola: 1, RJ45, Zastrény, PoZzadovany
objednavky pocet mist na zasuvna pfipojeni: 1

GTIN (EAN) 4050118602364
MnozZstvi 18T
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