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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci

* Konstrukce budoucnosti

¢ Rizné velikosti modulli

* Jednoducha integrace zafizeni

* Jednoduché feSeni plug-and-play - rychlad vyména jed-
notlivych modult ze sité jednoho zafizeni

¢ Rychla a snadna instalace bez nastrojl

¢ Bezpecné uzamceni konektort pfipojnic

* Konstrukce bezpecna na dotyk

* Kompenzace tolerance v soustaveé kolejnic umoz-
nuje jednoduchou montaz zafizeni na montazni desku
panelu bez extrémni presnosti

* Nekomplikované schvaleni UL s registrovanymi kompo-
nenty UL

* |[dealni navrh velikosti a technickych dat pro typické
vicesmérové servozesilovace

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, fada zditek, Kabe-
lové prichodka, Rozte¢ v mm (P): 42.50 mm,
Pocet poli: 2, 90°, Box

Cislo objednavky 2662670000

Typ PB-CON 160 S/02/90RFSF AG BK BX CO
GTIN (EAN) 4050118675979

MnoZstvi 20 items

Udaje vyrobku IEC: 1000V / 160 A
UL: 750V / 160 A

Baleni Box
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Osvédcéeni

Schvéleni “
ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E196651
Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost 55.24 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Rated data acc. to UL 508

Rated voltage 750V Rated current 160 A
Creepage distance, min. 11.2 mm Luftstrecke, min 10.1 mm
Baleni
Baleni Box Délka VPE 304.00 mm
Sitka VPE 218.00 mm Vyska VPE 51.00 mm
Parametry systému
Typ pfipojeni Pfipojeni desky
Montaz na PCB desku Kabelova priichodka
Rozte¢ v mm (P) 4250 mm
Roztec v palcich (P) 1.670"
Vystupni tvarovka 90°
Pocet pola 2
L1Tvmm 4250 mm
L1 v palcich 1.670"
Pocet fad 1
MnozZstvi fady kolikt 1
Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP20 zapojené
normy DIN VDE 0470
Stupen kryti IP20
Objemovy odpor b mQ
Muze byt kodovano Ano
Zasuvna sila / pol, max. 90N
Tazna sila / pél, max. 65 N
Utahovaci moment Typ krouticiho momentu Kryt
Informace o pouziti Tloustka jmen. 2 mm
Utahovaci moment min. 0.5 Nm
max. 0.7 Nm
Doporugeny §roub Cislo dilu  PB-CON SF
DELTA PT
40X12
Typ krouticiho momentu PCB
Informace o pouziti Tloustka min. 0.8 mm
max. 3.2 mm
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‘ Utahovaci moment min. 1.44 Nm
max. 1.76 Nm
Doporuceny Sroub Cislo dilu PB-CON
IKSC M4X8
A2
Udaje o materialu
Izolaéni material PA GF Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izola¢niho materialu ]
Komparativni index sledovani (CTI) =400 Moisture Level (MSL)
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu postiibrené Struktura vrstev kontaktu konektoru 4.6 um Ag
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -50°C Provozni teplota, max. 125 °C
Teplotni rozsah, instalace, min. -20°C Teplotni rozsah, instalace, max. 65 °C
Jmenovité adaje podle IEC
testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet pél 160 A
(Tu=20 °C)
Jmenovity proud, max. pocet péli 160 A Jmenovity proud, min. pocet pola 140 A
(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)
Jmenovity proud, max. pocet polu 140 A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 1000V
(Tu=40 °C) stupen znecisténi ll/2
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 1000V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 800V
stupen znecisténi lll/2 stupen znedisténi lll/3
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 6 kV Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 8 kV
prepéti / stupen znecisténi 11/2 prepéti / stupen znecidténi lll/2
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 8 kv Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1ss 1000 A
prepéti / stupen znecisténi lll/3 proudu
Povrchovéa vzdalenost, min. 8 mm Vzdu$na vzdalenost, min. 5.6 mm

Dulezita poznamka

IPC shoda

Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajiSt€né vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné

vyhodnotit na pozadani.

Poznamky

Additional variants on request
IEC-rated current is based on 20 °C ambiente temperature, further values see derating curve
UL508-rated current based on 65 °C ambiente temperature and max. 20 devices

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking

capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

70%, 36 months

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

Klasifikace

ETIM 8.0
ETIM 10.0
ECLASS 15.0

EC002637
EC002637
27-46-02-01

ETIM 9.0
ECLASS 14.0

EC002637
27-46-02-01
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