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Dalsi pfipojeni umoznuje samostatna odbocka napéti. Tu
Ize pouzit napfiklad pro nouzovy zdroj napajeni pred hlav-
nim vypinacdem nebo pouze jako dodateéné pfipojeni v
aplikaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pomocné pfipojeni (svorka), 10 mm?2, Pocet pfipo-
jeni: 2

Cislo objednavky 2663420000

Typ AAC 50-185 2X10

GTIN (EAN) 4064675027966

Mnoizstvi 5 items

Creation date 06.01.2026 07:50:41 MEZ

Catalogue status / Drawings
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AAC 50-185 2X10

Technical data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni
Schvaéleni

u
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 42.5 mm Hloubka (v palcich) 1.6732 inch
Vyska 50.5 mm Vyska (v palcich) 1.9882 inch
Sitka 20 mm Sitka (v palcich) 0.7874 inch
Cist4 hmotnost 30g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Nutna koncova deska Ne Pocet potenciall 1
Pocet Urovni 1 Pocet svérnych bodu na Groven 2
Pocet pola na fadu 1
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Barva provoznich prvku Oranzova Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
CSA data hodnoceni
Velikost napéti C (CSA) 1000V Velikost proudu C (CSA) 68 A
C. osvéd&eni (CSA) 200039-80069332 Velikost napéti B (CSA) 1000V
Velikost proudu B (CSA) 68 A Velikost napéti D (CSA) 600V
Velikost proudu D (CSA) b A
Dalsi technicka data
Typ upevnéni Zapojeno Typ montaze Zastrcka
Data hodnoceni
Jmenovity prifez 10 mm?2 Jmenovité napéti 1000V
Jmenovité AC napéti 1000V Jmenovité DC napéti 1500V
Jmenovity proud b7 A Proud pfi maximu vodicu 57 A
Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kv Kratkodoby odpor proti zkratovému 8/20 us s 50 kA

proudu

Kategorie razového napéti

Zavaznost znecisténi

3
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Prlfez vodiCe propojeni z vyroby max. 6 AWG Velikost napéti B (cURus) 600V

(cURus)

Velikost napéti D (cURus) 600V C. osvédé&eni (CURus) E60693

Prafez vodice propojeni v terénu min. 20 AWG Prafez vodice propojeni z vyroby min. 20 AWG

(cURus) (cURus)

Velikost proudu B (cURus) 68 A Velikost napéti C (cURus) 600V

Velikost proudu C (cURus) 68 A Velikost proudu D (cURus) 5A

Prafez vodice propojeni v terénu max. 6 AWG

(cURus)

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Prafez propojeni AWG, max. AWG 6 Smér pripojeni vrchol

Pocet pfipojeni 2 Upinaci rozsah, max. 16 mm2

Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2 Velikost noze 1,0x 5,5 mm

Prifez propojeni AWG, min. AWG 20 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 10 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm?2 Prarez pripojeni vodiCe, jemné splétany 10 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2 Pruafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 16 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, min. max.

Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 16 mm?2

min.

Prifez pfipojeni vodica, splétané, min. 0.5 mm?2 Prarez pripojeni vodice, pevné jadro, 16 mm2
max.

Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 0.5 mm?2 Pruafez pfipojeni vodicl, jemné splétané, 16 mm2

min. max.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné splétané, 0.5 mm?2

min.

Vseobecné

Prafez propojeni AWG, max. AWG 6 Rozsah provozni teploty, max. 130°C

Rozsah provozni teploty, min. -60 °C Prafez propojeni AWG, min. AWG 20

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-08

ECLASS 15.0 27-25-03-08
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Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ AEB 35 SCL/1 Verze
Cislo 2570210000 Rada A, Koncové podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118581447
MnozZstvi 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 BK Verze
Cislo 2570220000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118580235
MnozZstvi 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 GY Verze
Cislo 2570230000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118580242
MnozZstvi 20 ST
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