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'Abbildung ahnlich’

Radu prepétové ochrany zavriuje vestranné pfislusenstvi
Napf. vSetranny méfici pristroj V-TEST, ktery se pouziva
na kontrolu funkce pfipojovacich bleskojistek, jako jsou
VSPC.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2665680000

Typ VPCB PV Il 1000

GTIN (EAN) 4050118686630

Mnozstvi 20 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.
K dispozici do 2026-06-01T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 03.12.2025 07:13:56 MEZ
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Technické udaje

Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 52.2 mm Hloubka (v palcich) 2.0551 inch
Vyska 61.6 mm Vyska (v palcich) 2.4252 inch
Sitka 17.9 mm Sitka (v palcich) 0.7047 inch
Cista hmotnost 109

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40 °C...85 °C
VlIhkost Rel. vlhkost 5-95 %

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité adaje IEC / EN

Pocet pdlu 1 Signaliza¢ni kontakt Ne

Typ napéti DC Vybijeci proud Imax. (8/20 us) vodi¢-PE 40 kA
Integrovana zalozni pojistka Ne

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie razového napéti 1l Zavaznost znedisténi 2
Obecné udaje

Verze Ruzné Design rizné
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny Seda
Stupen kryti IP20

Technické udaje - fotovoltaika

Podminky a pfedpoklady EN 50539-11 Zkratovy proud ISCPV 11 kA
Vybijeci proud In (8/20 us) 20 kA Ttida pozadavk( Typ I/11
Provozni vyska uzemnéného PV systému < 4000 m PV napéti systému, max. Ucpv 1500V

Data pFipojeni

Typ pfipojeni

Pajené pripojeni

Elektrické udaje

Typ napéti

DC
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Obecné udaje

Pocet pola 1 Stupen kryti IP20
Barevny Seda

Zaruka

Casovy interval 5 let

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002496 ETIM 9.0 EC002496
ETIM 10.0 EC002496 ECLASS 14.0 27-17-14-03
ECLASS 15.0 27-17-14-03
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Nakresy
Podobné ilustraci Rozmérovy vykres
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PCB layout and production: T
« Air clearance and crespage distances have to be
maintained according to standards for specified
application.
« Discharge capacity of the SPD must be considered
when designing PCB tracks
+ Max. soldering temperature is 260°/5s
+ PCB socket is fixed on PCB with 2 x two solder
contacts and 2 x @ 3,2 mm fixing holes.
Schematic circuit diagram
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Application with arrestor Selection
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