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Jedine¢ny modularni koncept Ize pfFizplsobit kazdému
typu stroje. Svorkovnice pro distribuci potencialu AAP
jsou uspésné diky svému jednotnému provedeni se
dvéma moznymi konstrukcemi - stfidavé nebo sesku-
pené. Ve skupinové struktufe rozvodu fidiciho napéti jsou
potencialy umistény na riznych svorkovnicich a tvofi tak
celé bloky potenciald.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Napdjeci svorka, PUSH IN, 10 mm2, 800V, 57 A,
Tmavé bézova

Cislo objednavky 2675420000

Typ AAP12 10 LO DL RD

GTIN (EAN) 4050118733617

Mnozstvi 20 items

Datum vytvoreni 21.03.2026 03:40:45 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni E M A
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KOSHAEX

ROHS Shoda

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 53.56 mm Hloubka (v palcich) 2.1063 inch

Hloubka véerné DIN listy 54 mm Vyska 89 mm

Vyska (v palcich) 3.6039 inch Sitka 10 mm

Sitka (v palcich) 0.3937 inch Cista hmotnost 27.05g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C...565 °C Okolni teplota -5 °C...40°C

Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nutna koncova deska Ano Pocet potencial 1

Pocet Urovni 1 Pocet svérnych bod( na Uroven 1

Pocet poll na fadu 1 Urovné propojené interné Ne

Nosna lista TS 35 N-funkce Ne

PE funkce Ne Funkce PEN Ne

Udaje hodnoceni IECEx/ATEX

C. osvédéeni (ATEX) TUEV17ATEX8030U C. osvédéeni (IECEX) IECEXTUR17.0015U

Max. napéti (ATEX) 690V Proud (ATEX) 45 A

Priifez vodic¢e max. (ATEX) 10 mm?2 Max. napéti (IECEX) 690V

Proud (IECEX) 45 A Priifez vodi¢e max. (IECEX) 10 mm?2

Znaceni EN 60079-7 Ex ecll C Gc Ex 2014/34/EU znacka N2GD

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

CSA data hodnoceni

Prafez vodi¢e max. (CSA) 6 AWG Velikost napéti C (CSA) 600V

Velikost proudu C (CSA) 51A C. osvédéeni (CSA) 200039-70089609

Velikost napéti B (CSA) 600V Velikost proudu B (CSA) 51A

Velikost napéti D (CSA) 600V Velikost proudu D (CSA) bA
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Prafez vodic¢e min. (CSA) 20 AWG

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Prichytka Ano

Verze testovand ve vybusném prostfedi Ano Typ montaze TS 356

Data hodnoceni

Jmenovity prifez 10 mm?2 Jmenovité napéti 800V

Jmenovité AC napéti 800V Jmenovité DC napéti 800V

Jmenovity proud b7 A Proud pfi maximu vodicu 57 A

Standardy V souladu s normou IEC Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 0.56 mQ

60947-7-1
Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  1.82 W
60947-7-x

Kategorie razového napéti 1 Zavaznost znecisténi 3

Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni PUSH IN

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Méfidlo podle IEC 60947-1 A6

Prirez propojeni AWG, max. AWG 6

Smér pfipojeni vrchol

Délka odizolovani 18 mm

Typ pfipojeni 2 PUSH IN

Typ pripojeni PUSH IN

Pocet pfipojeni 1

Upinaci rozsah, max. 16 mm?2

Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2

Velikost noze 1,0 x 5,5 mm

Prafez propojeni AWG, min. AWG 20

Prifez pfipojeni vodice, jemné splétany 10 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prirez pripojeni vodiCe, jemné splétany 10 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 10 mm?2

max.

Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm?2

min.

Prlrez pfipojeni vodica, splétané, max. 16 mm?2

Prafez pfipojeni vodicd, splétané, min. 0.5 mm?2

Dvojdutinka, max. 4 mm?2

Dvojdutinka, max. 0.5 mm?2

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 10 mm2

max.

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.5 mm?2

min.

Délka tubusu pro vodi¢ovou koncovku Délka tubusu min. 18 mm

s plastovou objimkou DIN 46228/4 Prifez pfipojeni vodice min. 1.5 mm?

max. 4 mm?2

Délka tubusu min. 12 mm
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max. 18 mm
Prafez pfipojeni vodice min. 6 mm?2
max. 10 mm?2
Délka tubusu pro dvojitou koncovku Délka tubusu jmen. 18 mm
Prafez pfipojeni vodice min. 0.75 mm?2
max. 1T mm?2
Délka tubusu min. 12 mm
max. 18 mm
Prifez pfipojeni vodice min. 1.5 mm?2
max. 4 mm?2
Délka tubusu pro vodi¢ovou koncovku Délka tubusu jmen. 18 mm
bez plastové objimky DIN 46228/1 Prlrez pfipojeni vodice min. 1.5 mm?
max. 10 mm?2
Vseobecné
Pocet polu 1 Prafez propojeni AWG, max. AWG 6
Prafez propojeni AWG, min. AWG 20 Standardy V souladu s normou IEC
60947-7-1
Nosna lista TS 35
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Vystrazny kryt

Vystrazné kryty se symbolem blesku poskytuji vétsi
bezpecnost pro ¢lovéka a stroj. PouZivaji se tam, kde musi
byt v aplikaci oznaceno vnéjsi napéti.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ AAM 10 YE FLASH Verze
Cislo 2635580000 Rada A, Oznageni svorek, 14 x 10 mm, Zluta
objednavky

GTIN (EAN) 4050118674521
MnozZstvi 40 ST

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ AEB 35 SCL/1 VO Verze
Cislo 2661280000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702163
MnozZstvi 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Verze
Cislo 2661300000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702187
Mnozstvi 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO GY Verze
Cislo 2661290000 Rada A, Koncové podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702170
MnozZstvi 20 ST
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WS 8/10

WS/ DEK
MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
; - znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
J povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
. nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
& tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZzriuje velmi
snadno Citelny potisk.
Vase vyhody s MultiMark
¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller
* Pevné drzici a odolny tisk
* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci
¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu
* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS-A 8/10 MM WS Verze
Cislo 2619890000 WS, Oznaceni svorek, 8 x 10 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118626193
Mnozstvi 350 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zarizenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Verze
Cislo 1276300000 Konektor samec (svorka), Zasuvné pfipojeni Plug-in, 2 mm?2, Pocet
objednavky pfipojeni: 2, Poget péla: 1, Sitka: 9 mm

GTIN (EAN) 4008190026080
MnozZstvi 20 ST
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