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Nékteré aplikace poZaduji, aby zasuvné a modularni
feSeni bylo flexibilnéj$i nebo usnadriovalo instalaci. Tam,
kde musi byt kompletni funkéni jednotky zhotoveny pre-
dem nebo vyménény, jsou vyZzadovany modularni a fle-
xibilni systémy pripojeni. NaSe zasuvné svorkovnice lze
rychle sestavit a jsou kompletné testovany jiz z vyroby.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvné modularni svorky, PUSH IN, 2.5 mm?,
800V, 24 A, Tmavé bézova

Cislo objednavky 2675910000

Typ APGTB 2.5 2T 4C/2 DL

GTIN (EAN) 4050118716429

Mnoizstvi 50 items

Datum vytvoreni 05.07.2026 02:52:44 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaéleni UK
C € @ IECEx "™ ca

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 50.5 mm Hloubka (v palcich) 1.9882 inch

Hloubka vcerné DIN listy 51 mm Vyska 91 mm

Vyska (v palcich) 3.5827 inch Sitka 5.1 mm

Sitka (v palcich) 0.2008 inch Cistd hmotnost 12.88¢g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C

Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.128 kg CO2 eq.

Specifikace systému

Nutna koncovéa deska Ano Pocet potenciald 2

Pocet Urovni 2 Pocet svérnych bodu na Groven 2

Pocet polu na fadu 1 Urovné propojené interné Ne

PE pfipojeni Ne Nosna lista TS 35

PE funkce Ne Funkce PEN Ne

Udaje hodnoceni IECEx/ATEX

C. osvédéeni (ATEX) TUEV16ATEX7940U C. osvédéeni (IECEX) IECEXTUR16.0046U

Max. napéti (ATEX) 800V Proud (ATEX) 15 A

Prafez vodi¢e max. (ATEX) 2.5 mm? Max. napéti (IECEX) 800V

Proud (IECEX) 15 A Prafez vodi¢e max. (IECEX) 2.5 mm?

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova

Barva provoznich prvku Oranzova Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

CSA data hodnoceni

Priifez vodice max. (CSA) 12 AWG Velikost napéti C (CSA) 600V

Velikost proudu C (CSA) 20 A C. osvéd&eni (CSA) 200039-70089609

Velikost napéti B (CSA) 600V Velikost proudu B (CSA) 20 A

Velikost napéti D (CSA) 600V Velikost proudu D (CSA) b A

Prafez vodic¢e min. (CSA) 28 AWG
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Technické udaje

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Prichytka Ano
Typ upevnéni clip-in Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne
Typ montaze TS 35
Data hodnoceni
Jmenovity prifez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 800V
Jmenovité DC napéti 800V Jmenovity proud 24 A
Proud pfi maximu vodict 24 A Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV
Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 W Kategorie rdzového napéti I}
60947-7-x
Zavaznost znecisténi 3
Vodiée k upevnéni (dalsi pFipojeni)
Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Ize zapojit
Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)
Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3
Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Smeér pfipojeni vrchol
Délka odizolovani 10 mm
Typ pfipojeni PUSH IN
Pocet pfipojeni 4
Upinaci rozsah, max. 4 mm?
Upinaci rozsah, min. 0.14 mm?2
Velikost noze 0,6 x 3,5 mm
Prirez propojeni AWG, min. AWG 28
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prifez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.14 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min.
Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 4 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.14 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min.
Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 4 mm?2
max.
Prifez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.14 mm2
min.
Prafez pfipojeni vodica, splétané, max. 4 mm?2
Prlrez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.14 mm?2
Dvojdutinka, max. 0.75 mm?2
Dvojdutinka, max. 0.5 mm?2
Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 2.5 mm?2
max.
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.14 mm?2
min.
Délka tubusu pro vodi¢ovou koncovku Délka tubusu min. 8 mm
s plastovou objimkou DIN 46228/4 max. 6 mm
Prafez pfipojeni vodice min. 0.34 mm?2
max. 0.14 mm?2
Délka tubusu min. 12 mm
max. 6 mm
Prlfez pfipojeni vodice min. T mm?2
max. 0.5 mm?2
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Délka tubusu min. 12 mm
max. 8 mm
Prlrez pfipojeni vodice min. 2.5 mm?2
max. 1.5 mm?
Délka tubusu pro dvojitou koncovku Délka tubusu min. 8 mm
max. 12 mm
Prafez pfipojeni vodice min. 0.5 mm?2
max. 0.75 mm?2
Délka tubusu pro vodi¢ovou koncovku Délka tubusu jmen. 5 mm
bez plastové objimky DIN 46228/1 Prifez pfipojeni vodice jmen. 0.25 mm?2
Délka tubusu min. 6 mm
max. 10 mm
Prlrez pfipojeni vodice min. 0.5 mm?2
max. T mm?2
Délka tubusu min. 7 mm
max. 12 mm
Prafez pfipojeni vodice min. 1.5 mm?2
max. 2.5 mm?
Vseobecné
Prirez propojeni AWG, max. AWG 12 Prafez propojeni AWG, min. AWG 28
Nosna lista TS 35
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17
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Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ AEB 35 SCL/1 VO Verze

Cislo 2661280000 Rada A, Koncové podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702163

MnozZstvi 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Verze

Cislo 2661300000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702187

Mnozstvi 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO GY Verze

Cislo 2661290000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702170

Mnozstvi 20 ST

Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

SDIS SLIM 0.6X3.56X100
2749610000

4050118896350

18T

Verze

Montazni nastroj, Sitka epele (B): 3.5 mm, Délka Gepele: 100 mm,

Tloustka cepele (A): 0.6 mm

Datum vytvoreni 05.07.2026 02:52:44 MEZ
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SnapMark

SnapMark - tento drzak na znacky byl vyvinut specialné
pro dvouuroviové svorky fady | - IDK 1,5N. Flexibilni
otoény mechanismus umoznuje snadné pfidani nebo
odebrani propojek. Lze jej pouzit se ¢tyfmi Stitky DEK b
nebo se dvéma Stitky na stfedové konektory WS 10/5.

Vseobecné objednaci udaje
Typ SNAPMARK | Verze
Cislo 1805880000

Oznaceni skupiny, Oznaceni svorek, 23 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P):
objednavky 5.00 Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248273614

MnozZstvi 50 ST

Zastréky

1

.
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Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
vSechny riizné systémy pfipojeni. Rozsah produktt
zahrnuje pfedem sestavené konektory od 1 do 10 pola a
moznost individudlni sestavy. Tim je zaru€ena maximalni
flexibilita pro kazdou aplikaci. Pfizplisobena pfislusenstvi
zvySuji bezpeénost a ochranu pred vlivy prostredi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ APGCE Verze
Cislo 1514490000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118321906
MnoZzstvi 50 ST

Kodovaci prvek (svorka), Wemid, Oranzova, Sitka: 3.3 mm

Testovaci adapter a testovaci zasuvky
i I

Datum vytvoreni 05.07.2026 02:52:44 MEZ

Testovaci adaptéry a testovaci zastrCky se pouzivaji pro
elektrické pripojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvofrit
Vv propojeném stavu a meéreni lze provést snadno.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Verze
Cislo 1276300000 Konektor samec (svorka), Zasuvné pfipojeni Plug-in, 2 mm?2, Pocet
objednavky pfipojeni: 2, Poget péld: 1, Sitka: 9 mm

GTIN (EAN) 4008190026080
MnozZstvi 20 ST

Koncové a predélové desky

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji

— optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
\‘\ M (:’A‘g funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecénost a zajistuji
% | prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové
L\‘\,}‘ ‘ desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s

pfislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, cozZ pfispiva k

bezpeénému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ APP 1 Verze
Cislo 2488970000 Rada A, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4050118499216
MnozZstvi 50 ST

Datum vytvoreni 05.07.2026 02:52:44 MEZ
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