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Obrazek vyrobku

COMPLIANT

Svorka DPS s pfipojenim pruZinou s roztec¢i 5,00 a 5,08
mm. Smér vystupu vodi¢e: 90°. Vhodna pro vodice s pru-

fezem do 2,5 mm?2.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Svorka PCB, 5.00 mm, Pocet péli: 5, 90\uOO0bO,
Pajeci kolik, délka (l): 3.5 mm, pocinované, Upinaci
rozsah, max. : 2.5 mm?2, Box

Cislo objednavky

2681790000

Typ PM 5.00/05/90 3.5SN BK BX

GTIN (EAN) 4050118697230

MnozZstvi 100 items

Udaje vyrobku IEC: 600V /24 A/0.13-2.5 mm?
UL: 300V / 15 A/ AWG 26 - AWG 14

Baleni Box

Datum vytvoreni 12.01.2026 10:22:25 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2681790000

Datovy list

PM 5.00/05/90 3.5SN BK BX

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 8 mm Hloubka (v palcich) 0.315 inch
Vyska 13.56 mm Vyska (v palcich) 0.5315 inch
Nejvyssi nebo nejnizsi verze 10 mm Cista hmotnost 4.15¢g
Teploty
Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouZitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2abd024-c370-4 1bc-90fc-5ba34b090103
Baleni
Baleni Box Délka VPE 152.00 mm
Sitka VPE 92.00 mm Vyska VPE 53.00 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost znacéeni Test oznaceni plvodu, identifikace typu, rozted, typ
materialu, oznaceni schvaleni UL, oznaceni
schvaleni CSA, trvanlivost
Vyhodnoceni k dispozici
Test: prufez pripojitelny svorkami Standard DIN EN 60999-1, ¢ast 7a 9.1 / 12.00, DIN EN
60947-1, oddil 8.2.45.1 / 12.02
Typ vodice Typ vodice a prifez pevny 0,14 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 0,14 mm?
vodice
Typ vodice a prirez pevny 2,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 2,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prifez AWG 26/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 26/19
vodice
Typ vodice a prirez AWG 14/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 14/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Test poskozeni a ndhodného uvolnéni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.4 / 12.00
vodiét Pozadavek 0.2 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez splétany 0,25 mm?
vodice
Typ vodice a prirez AWG 26/1
vodice
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Typ vodice a prirez AWG 26/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek 0,3 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 0,5 mm?2
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek 0,7 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 2,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prifez splétany 2,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez AWG 14/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 14/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Test vytazeni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.5 / 12.00
PoZadavek 210N
Typ vodice Typ vodice a prirez splétany 0,25 mm?
vodice
Typ vodice a prirez AWG 26/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 26/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Pozadavek 220N
Typ vodice Typ vodice a prifez HO5V-KO,5
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Pozadavek 250 N
Typ vodice Typ vodice a prirez HO7V-U2,5
vodice
Typ vodice a prirez HO7V-K2,5
vodice
Typ vodice a prirez AWG 14/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 14/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Parametry systému
Skupina produktt OMNIMATE Signal - series Montéaz na PCB desku Pripojeni pajenim
PM pretavenim prichozim
otvorem
Smér vystupu vodice 90\u00b0 Rozte¢ v mm (P) 5.00 mm
Roztec v palcich (P) 0.197 " Pocet polu 5
Mnozstvi fady kolikd 1 Vybavuje zdkaznik Ano
Max. sousednich kolik(l na fadu 24 Pajeci kolik, délka (1) 3.5 mm
Rozméry pajecich pinl 0,75x0,9mMm,0,8x 1,0 Pramér otvoru pajeciho ocka (D) 1.3 mm
mm
Tolerance prameéru otvoru pajeciho ocka + 0,1 mm Pocet pajenych kolikd na pol 1
(D)
Hrot Sroubovaku 0,6 x3,5 Standard hrotu Sroubovaku DIN 5264
Utahovaci moment, min. 0.4 Nm Utahovaci moment, max. 0.5 Nm
Svérny Sroub M 2,5 Ochrana bezpec¢na proti dotyku dle IP 20, nad PCB; s
normy DIN VDE 0470 pfiojenym vodi¢em

Ochrana bezpecna proti dotyku dle
normy DIN VDE 57 106

Bezpecné pred dotykem
prstl
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Udaje o materialu

Skupina izolaéniho materialu | Komparativni index sledovani (CTI) =600

Material kontaktu Slitina Povrch kontaktu pocinované

Typ cinovani matny povrch Struktura vrstev pajeného pripojeni 1.5..3.5um Ni / 4..6 um
Sn matt

Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C

Provozni teplota, min. -50°C Provozni teplota, max. 120°C

Vodice vhodné k pFipojeni

Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2

Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2

Pevné, min. HO5(07) V-U 0.13 mm?2

Pevné, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2

Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.13 mm?

Pruzné, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?

dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.25 mm?2

46228 pt 4, min.

dutinkou s plastovym limcem, DIN 1.5 mm?2

46228 pt 4, max.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.25 mm?

min.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1,

max.

1.5 mm?2

Upinatelny vodi¢

Prafez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 0.5 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm
Doporuc¢enéa dutinka HO0,5/12 OR
na konci vodie
Délka odizolovani ‘ jimen. 6 mm
Doporucena dutinka HO,5/6

na konci vodice

Prafez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodi¢em

jmen. 0.75 mm?2
vodicova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm

Doporuc¢enéa dutinka HO,75/12 W

na konci vodice

Délka odizolovani ‘ jimen. 6 mm

Doporucenéa dutinka HO,75/6

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodi¢em

jmen. T mm?2

vodi¢ova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm
Doporuc¢enéa dutinka H1,0/12 GE
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ jmen. 6 mm
Doporuc¢enéa dutinka H1,0/6

na konci vodice

Prafez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodi¢em

jmen. 0.25 mm?2
vodicova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm

Doporuc¢enéa dutinka HO0,25/10 HBL

na konci vodice

Délka odizolovani ‘ jmen. 5 mm
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na konci vodice

Doporuc¢ené dutinka

HO,25/5

Prafez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 0.34 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm
Doporuc¢enéa dutinka HO0,34/10 TK

na konci vodice

Referencni text

Délka koncovek se vybira v zavislosti na produktu a jmenovitém napéti., Vnéjsi primér plastové
objimky by nemél byt vétsi nez roztec (P)

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet polu 24 A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet poli 24 A Jmenovity proud, min. pocet poll 24 A

(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)

Jmenovity proud, max. pocet pol 24 A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 600V

(Tu=40 °C) stupen znecisténi ll/2

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V

stupen znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV

prepéti / stupen znedisténi ll/2 prepéti / stupen znecisténi lll/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1sse120A

prepéti / stuperi znecisténi lll/3

proudu

Jmenovité adaje podle CSA

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupina D / 300V

CSA) CSA)

Jmenovity proud (aplikaéni skupinaB/ 15 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A
CSA) CSA)

Prarez vodice AWG, min. AWG 26 Prafez vodice AWG, max. AWG 14

Jmenovité udaje podle UL 1059

Jmenovité napéti (aplikac¢ni skupinaB / 300 V Jmenovité napéti (aplikac¢ni skupina D / 300V

UL 1059) UL 1059)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB/ 15 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A

UL 1059) UL 1059)

Prafez vodice, AWG, min. AWG 26 Prdfez vodice, AWG, max. AWG 14

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajiSténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,T¥ida 2. Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

* Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

* The data given under CSA relates to a cUL approval - E60693

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

¢ Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643

ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
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ECLASS 15.0

27-46-01-01
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Nakresy
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Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojet

SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 9008390000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056354
MnozZstvi 1ST

Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 9008330000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056286
MnozZstvi 18T

KFizovy Sroubovak, Phillips

rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

KF¥iZzovy Sroubovak, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO
8764/2-PH, vystup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop,

Typ SDK PHO X 60 Verze
Cislo 2749400000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 3 mm, 60 mm, Tloustka &epele (A): O
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895629
MnozZstvi 1ST
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