Datovy list

ZS 30/5 MC SDR

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

|

e

|

SN |

Stitky ZS v osvéd&eném formatu Multicard byly speci-
alné navrzeny pro pouziti s fadou Z. Maji velkou plochu
pro tisk. Pantovy mechanismus navic umoznuje pfistup k
propojkdm bez demontaze. Rychléa instalace je zajisténa
tim, Ze jednotlivé Stitky jsou pFipnuty v pascich. Jednotlivé
Stitky jsou snadno oddélitelné.

¢ Plocha odklopného stitku

* Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

. étl’tky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze ZS, Oznaceni svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller,
Allen-Bradley, Podle specifikace zakaznika

Cislo objednavky 2682070000

Typ ZS 30/5 MC SDR

GTIN (EAN) 4050118803075

Mnozstvi 40 items

Datum vytvoreni 22.03.2026 12:02:38 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2682070000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozméry a hmotnosti

Vyska 30 mm Vyska (v palcich) 1.1811 inch
Sitka 5 mm Sitka (v palcich) 0.1968 inch
Cista hmotnost 0.44¢g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.004 kg CO2 eq.

Obecné udaje

Orientace tisku vodorovné a svisle

Sitka 5 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Podle specifikace zadkaznika

Halogen Ne

Zakladni material PA 66

Tisténé znaky bez

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni MultiCard

kompatibilni tiskarna PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Pocet znacek na kombinaci 1 MultiCard = Terminal marker

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Aplikace/vyrobce Weidmueller, Allen-Bradley

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01

Datum vytvoreni 22.03.2026 12:02:38 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2715590000
https://eshop.weidmueller.com/p/2438520000
https://eshop.weidmueller.com/p/2438510000
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Vykres
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