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Funkce fady nefizenych pfepinact EcoLine

* Velka variabilita po¢tu portl a typt médii umoziuje
Siroky rozsah zpusob pouZiti (5 az 24 portua)

* Modely s podporou Gigabit Ethernet, véetné podpory
Jumbo Frame, pro aplikace s vysokym narokem na Sitku
pasma a latenci

¢ Hodi se do naro¢nych priimyslovych prostredi diky
robustnimu provedeni a Sirokému rozsahu provoznich
teplot -40°C az 75°C

* Spolehlivy provoz diky redundantnim napétovym vstu-
pUim a LED diagnostice

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sitovy spinac, nefizeny, Gigabit Ethernet, Pocet
portG: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C

Cislo objednavky 2682210000

Typ IE-SW-ELO5-5GT

GTIN (EAN) 4050118692501

Mnoizstvi 1 items

Creation date 06.01.2026 09:23:20 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaéleni UK
LISTED  koRreanCERT cq
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 70 mm Hloubka (v palcich) 2.7559 inch
Vyska 95 mm Vyska (v palcich) 3.7401 inch
Sitka 26.1 mm Sitka (v palcich) 1.0276 inch
Cist4 hmotnost 235¢g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40°C..75°C
Vihkost 5 az 95 % (bez
kondenzace)

Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7a, 7cl
pouzitelné/znadmo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33€289
Charakteristika pFepinace
Velikost tabulky MAC 4 K Velikost zasobniku paketu 1 Mbit
Zakladni deska sirky pasma 10 Gbit/s Podpora jumbo rdmcut do 9,72 KB
Elektrické napajeni
Ochrana pfed zaménou polarity Ano
Napéajeci napéti 12/24/48 V DC, 2 redundantni vstupy
Ochrana proti proudu pfi pretizeni Ano
Typ pfipojeni 1 blok svorek o 4 kontaktech s moZnosti demontaze
Rozsah napajeciho napéti Typ napéti DC

Napéti, min. 10.8V

Napéti, max. 52.8V
Aktualni spotieba Napéti 24V

Proud 0.14 A
MTBF
MTBF Podle normy Telcordia SR-332

Doba provozu (hodin), min.

2556319 h

Podminky prostiedi

Provozni teplota, max.

75 °C

Provozni teplota, min.

-40 °C
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Vihkost b az 95 % (bez kondenzace)
Skladovaci teplota, max. 85 °C
Skladovaci teplota, min. -40 °C
Provozni nadmofrska vyska Nadmofiska vyska, max. 2000 m
Poznamka v souladu s UL
Nadmorska vyska, max. 6000 m
Poznamka omezeni naleznete v prohlaseni vyrobce o
provozni nadmorské vysce v oddile ke stazeni
Rozhrani
RJ45 porty 10/100/1000BaseT(X), Pocet port bx RJ45

Ukazatel LED

auto negotiation, PIné/
Half-duplex rezim, Auto
MDI/MDI-X port
Kontrolka LED napéjeni:
PWR1, PWR2, Port
LED: LNK/ACT,
10/100/1000M (RJ45
port)

Shoda a schvaleni EMC

Volny pad Podle IEC 60068-2-31 Normy EMC EN 55032, EN 55024,
CISPR 32, FCC Part
15 Subpart B Class A,
IEC 61000-4-2 ESD:
Contact: 4 kV; Air: 8 kV,
IEC 61000-4-3 RS: 80
MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC
61000-4-4 EFT: Vykon:
0.5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC
61000-4-5 Surge: Power:
0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC
61000-4-6 CS: 3 Vrms
Vibrace podle IEC 60068-2-6 Otfes podle IEC 60068-2-27
Bezpecnostni norma UL61010-1, UL
61010-2-201
Technické udaje
Hlavni material krytu Kov Typ montaze DIN lista
Stupen kryti IP30 Rychlost Gigabit Ethernet
Prepinac nefizeny
Technologie
Prepinani dat Ulozit a vpred Rizeni toku IEEE 802.3x fizeni toku
Standardné IEEE 802.3 for 10BASE-T,
IEEE 802.3u for T00BASE-
TX, IEEE 802.3ab for
1000BASE-T, IEEE 802.3x
for flow control
Zaruka
Casovy interval 5 let
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000734 ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734 ECLASS 14.0 19-17-04-02
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ECLASS 15.0

19-17-04-02
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Accessories

Souprava pro montaz na 19" stojan

* Pro montaz zafizeni ur¢enych na DIN listu do 19"
stojanl

Vseobecné objednaci udaje

Typ RMKIT Verze
Cislo 1241440000 Kit for 19"-rack mounting
objednavky

GTIN (EAN) 4050118029154
MnozZstvi 1ST
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