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Funkce fady vysilace-pfijimace SFP

 Velka variabilita typu vysilact-pfijimaca pro nékolik pre-
nosovych rychlosti (az 10 Gigabit Ethernet) a vzdale-
nosti (az 60 km)

* Modely BiDi SFP pro komunikaci prostfednictvim jed-
noho vildkna

¢ Snadné fizeni stavu vysilace-prijimace diky podpore
Digitalniho diagnostického monitorovani (DDM)

* Okamzité pripojitelné (za provozu)

¢ Laserovy vyrobek tfidy 1, odpovidd normé EN 60825-1

¢ Pouzitelné pro prepinace Eco, Advanced a Substation-
Line

Vseobecné objednaci udaje

Verze SFP radiostanice, 1000 Mbps, Multimode, LC-
Duplex, 2 km, -40 °C...85 °C

Cislo objednavky 2682490000

Typ |IE-SFP-1GE-MM-2

GTIN (EAN) 4050118692228

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 30.10.2025 06:02:13 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2682490000
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Osvédcéeni
Schvaéleni ( €
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E230683
Rozméry a hmotnosti
Cista hmotnost 18¢
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40 °C...85 °C
Vihkost 5 az 95 % (bez
kondenzace)
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Charakteristika radiostanice s optickymi vlakny
Pfenosové rychlost 1000 Mbps
Funkce digitalniho diagnostického Podporovano
monitoru (DDM)
Typ radiostanice Multimode
Typ konektoru LC-Duplex
Pfenosova vzdalenost, typ. 2 km
ViInovéa délka typ. 1310 nm
Vinova délka X
min. 1270 nm
max. 1355 nm
Vinova délka RX
min. 1260 nm
max. 1620 nm
Pfijimaci vykon min. -19 dBm
max. -1 dBm
Pfenos energie min. -9 dBm
max. -1 dBm
Ekonomické spojeni 10dB
Elektrické napajeni
Napajeci napéti 3.3 V (prfes prepinac
Ethernet)
Podminky prostiedi
Provozni teplota, max. 85 °C Provozni teplota, min. -40 °C
VlIhkost b az 95 % (bez Skladovaci teplota, max. 85 °C
kondenzace)
Skladovaci teplota, min. -40 °C
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Shoda a schvaleni EMC

Normy EMC EN 55032, EN 55035 Bezpecnostni norma UL 62368-1
Technické udaje

Typ montaze Vlozka do slotu SFP

Zaruka

Casovy interval 3 roky

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001121 ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC003628 ETIM 9.0 EC003628
ETIM 10.0 EC003628 ECLASS 9.1 27-44-02-92
ECLASS 10.0 27-44-02-92 ECLASS 11.0 19-17-03-03
ECLASS 12.0 19-17-03-03 ECLASS 13.0 19-17-03-03
ECLASS 14.0 19-17-03-03 ECLASS 15.0 19-17-03-03

Datum vytvoreni 30.10.2025 06:02:13 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Weidmiiller 3t

IE-SFP-1GE-MM-2

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

m emelereen

LC-Duplex

Vyvod pro nosnou listu, konstrukce LC dvojité spojky
E‘ podle IEC 61754-20
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Vseobecné objednaci udaje
Typ |E-TO-LCD-MM Verze
Cislo 8947010000

Vystup montazni listy, vidknova optika, LC Duplex, Multimode, GOF,
objednavky POF, IP20

GTIN (EAN) 4032248735020

MnozZstvi 10 ST

Datum vytvoreni 30.10.2025 06:02:13 MEZ
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